Fundas para cables E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Flexible y resistente Funda protectora negra de
dobl

S PVC RS Pro, 6mm mm de

Surelite @ ali diametro, 10m m de longitud

resistencia a la
abrasion

Excelentes
propiedades
dieléctricas

Resistente a la
mayoria de
sustancias guimicas
y COrrosivos

Resistente a
gasolina, aceite y
agua

Caracteristicas de
caudal alto

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Fundas para cables R

Descripcién del

RS Pro presenta una gama de fundas de cable o tubos de cable de PVC de alta calidad disefiados
para proteger y gestionar sus sistemas de cableado en una amplia gama de entornos. EI PVC es un
material termoplastico reforzado que es Durable con una excelente resistencia a la abrasion,
sustancias quimicas y corrosivos, lo que lo convierte en ideal para proteccion de cables. Esta funda
es también muy flexible y resistente a dobleces, lo que la convierte en ideal para usar en espacios
reducidos donde la capacidad de doblez es esencial. La versatilidad total de esta funda de cable y
su rentabilidad la convierten en una solucion ideal para todas sus aplicaciones de cable e hilo. La
funda para cables es facil de aplicar, basta con cortar al tamafio deseado y dirigir los cables
eléctricos a través del interior de la funda

Especificaciones

Material PVC

Color Negro
Trenzado No
Comportamiento del fuego Autoextinguible

Laboratorios, procesamiento quimico, fabricacion de
aparatos, aplicaciones médicas y farmacéuticas,
automocion y maritimas, industria de construccion y
construccion, industrias de alimentacion y bebidas

Aplicaciones

Especificaciones mecéanicas

Didmetro del manguito 6mm
Longitud del manguito 10m
Espesor de pared 0.5mm
Diametro maximo del cable 6mm

Especificaciones del entorno de

Rango de t_emperatura de De -20 °C a 85 °C.
funcionamiento

* Temperatura de funcionamiento min.: o

—20°C 20°c
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Fundas para cables

Temperatura de funcionamiento
maxima; 90 °C

85°C

Cumplimiento/Certificaciones
Se cumplen los estandares

RoOHS
UE 2002/95/CE, conformidad con RoHS

MATERIAL CHARACTERISTICS
Ref C - GP
Continuous temperature  20to0 70 °C
Insulation resistance 10" Ohm/em
Dielectric strength 20 kV/mm
Tensile strength 19 MPa
Elongation at break 220%
Hardness BS520-30
Flammability self extinguishing
in 30 seconds
Specification N.A.
RoHS compliant yes

Ref. X - B5T
20 to 85 °C
10" Ohm/cm
20 kV/mm
15 MPa
220%

BS2848/3/85T
yes

Ref Y - 108T
A0 to0 105 °C
10" Ohm/cm
29 kV/mm
18 MPa

250 %
BSS20-30

20kV/mm

B5525-35

BS2848/3/108T
yes
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