Hirschmann

E-Serie M8

Schraubverriegelung. Frontplattenmontage

Screw locking, front panel mounting
Fermeture vissée, montage plague frontal

Typ Type Tipe
Bestell-Nr. Order no. No. ref.
Kontakte vergoldet God-plated contacts Contacts dorés

ELKE 3308 V FM8 05

933 383-100

ELKE 4408 V FM8 05

933 382-100

Verpackungseinheit FPackaging unit Uhite d’emballage

100 Stiick pisces pices

100 Stick pieces pidces

Zeichnung Drawing Flan

braun = brown marmon
weill — white blanc
blau - blue bisu
schwarz - black noir

Ma

4} schwerz

Polzahl Paoles Pdles

3

4

Beschreibung Description Descrption

Geratedose flr Frontmontage,
Schraubverriegelung, Einbau-
gewinde M8 x 0,5, Metall-
gehause, Litzen vergossen,
O-Ring beiliegend
Front-mounting appliance socket,
screw locking, MB = 0.5 mounting
thread, metal casing, with wire
ends, cast, C-ring included

Frize d'apparsi pour montage
frontal, vamouillage wisse, filst

de montage M8 x 0,5, boitier
meétalique, avec il & brins mulf-
ples, scellée, joint torigue fourni

Geratedose fir Frontmontage,
Schraubverriegelung, Einbau-
gewinde M8 x 0,5, Metall-
gehause, Litzen vergossen,
0-Ring beiliegend
Front-maounting appliance socket,
screw locking, M8 x 0.5 mounting
thread, metal casing, with wire
ends, cast, O-ring includad

Frise d'appareail pour montage
rontal, verrouiliage visseg, filet

de montage MS x 0,5, boitier
metalique, avec il 2 brins multi-
ples, scellés, joint forique fourni

Morm Standard Morme

IEC 6084 7-5-2/
IEC 61076-2-101(Draft)

Technische Daten geprift nach DIN VDE 0627 /1EC 61984 (Draft) Technical data Donneéss technigues

Allgemeine techn. Daten General techn. data Données techn. générales

Seite Page Pags T (D)

IEC 60947-5-2
IEC 61076-2-101(Draft)

Seite Page FPage T (D)

Betriebsspannung Cperating voltage Tension nominale UC 60V (=) UC 60V (=)

Verschmutzungsgrad Follution severty Seull d'encrassement 3 3

Max. Betriebsstrom® Operating currert™ Infensdé nominals® 4 A 4 A

Schutzart {IEC 60529) Protection class Classe de protection IP &8 IP 68

Umgebungstemperatur® Temperaturs range”™ Flage ds tempérafurs” -25°C ... +90°C -25°C ... +90°C

AnschluBlitzen Wires Srins de raccordeament 3 Litzen Cores Brins 4 Litzen Cores Brins
PVC 0,25 mm? PVC 0,25 mm?
L=05m L=05m

Werkstoff: Kontakttrager/Gehause Material: contact bearer/casing PA-schwarz black noir/ PA-schwarz black noirf

Matigre: porte-confacts/boffier Cu Zn/Ni Cu Zn/Ni

Zubehor Accessories Accessoires

- Befestigungsmutter Fastening nut Ecrou de fixation ELST M M8 734 032-001 ELSTM M8 734 032-001

* vergl. Derating Kurve cf. derating curve voir courbe dle détarage
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