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TR10-SLUO1C | TR10 Lock
SICHERHEITSZUHALTUNGEN

?'E ST Bestellinformationen
L.
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Sigk TR10-SLUOLC 6054768
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Weitere Gerateausfliihrungen und Zubehor

Technische Daten im Detail

Merkmale

Sensorprinzip Transponder
Zuhalteprinzip Arbeitsstromprinzip
Anzahl sicherer Ausgange 2

Codierung Eindeutig codiert
Zuhaltekraft F,,,x 1.690 N (EN ISO 14119)
Zuhaltekraft Fz, 1.300 N (EN ISO 14119)
Riickhaltekraft ON
Betatigungsrichtungen 4
Anfahrgeschwindigkeit 22 mm/s

Sicherheitstechnische Kenngrofien

Sicherheits-Integritatslevel SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)

Kategorie Kategorie 4 (EN ISO 13849)
Performance Level PL e (EN ISO 13849)

PFHp (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Ge- 9 1 x 10™° (EN IS0 13849)
fahr bringenden Ausfalls pro Stunde)

Twm (Gebrauchsdauer) 20 Jahre (EN I1SO 13849)

Bauart Bauart 4 (EN ISO 14119)

Codierungsstufe des Betatigers Hohe Codierungsstufe (EN ISO 14119)

Sicherer Zustand im Fehlerfall Mindestens ein sicherheitsgerichteter Halbleiterausgang (OSSD) befindet sich im AUS-Zustand.
Funktionen

Sichere Reihenschaltung Mit T-Verteiler (ohne Diagnose)

Mit Flexi Loop (mit Diagnose)

Schnittstellen
Anschlussart Leitung mit Stecker M12, 8-polig
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Leitungslange
Leitungsmaterial
Lange Anschlussleitung
Anzeige Diagnose

Anzeige Status

Elektrische Daten

Schutzklasse

Verschmutzungsgrad

Klassifizierung nach cULus
Gebrauchskategorie
Bemessungsbetriebsstrom (-spannung)
Bemessungsisolationsspannung U;
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit Ujn,
Versorgungsspannung Uy

Ausgangsart

Ausgangsstrom

Spitzenstrom

Leistungsaufnahme

Ansprechzeit

Freigabezeit

Risikozeit

Einschaltzeit

Zuhalteprinzip

1)
2)

Beim Einschalten, Sperren oder Entsperren.
Zeit bis zum Ausschalten der Ausgange.

Mechanische Daten
Gewicht

Gehausematerial

Material des Zuhaltebolzens

Mechanische Lebensdauer

Umgebungsdaten
Schutzart

Betriebsumgebungstemperatur
Lagertemperatur
Schwingfestigkeit
Schockfestigkeit

EMV

Klassifikationen
ECl@ss 5.0
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0,2m
PVC
<200m
v

v

I (IEC 61140)

3

Class 2

DC-13 (IEC 60947-5-1)

200 mA (24 V DC)

75V

1.000V

24V DC (20,4 VDC ... 26,4 V DC)
Selbstiiberwachende Halbleiterausgange (OSSDs)
<200 mA

400 mA, 100 ms

2,5W

100 ms fir den ersten Schalter, 50 ms fiir jeden weiteren Schalter 2

600 ms
100 ms
7s

Arbeitsstromprinzip

0,4 kg
ABS
Edelstahl 304

5 x 10° Schaltspiele

IP66 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
IP6IK (IEC 60529)

0°C... +55 °C
-25°C..+75 °C

10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
30 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
IEC 60947-5-3

27272603

)
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ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECI@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECl@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901

Mafzeichnung (Mafe in mm)

Sensor mit Leitung und Stecker
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Betatiger und Befestigungswinkel
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Anschlussschema

I

2 1
3 7
4 6
5

1 | Meldeausgang (nicht sicher)
2 | Spannungsversorgung 24 V DC
3 | Ansteuerung Zuhaltung
4 | Eingang OSSD 2
5 | Ausgang OSSD1
6 | Ausgang OSSD2
7 | Spannungsversorgung OV DC
8 | Eingang OSSD1

2021-03-30 08:00:19 | Produktdatenblatt

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten

SICHERHEITSSCHALTER | SICK 5



TR10-SLUO1C | TR10 Lock
SICHERHEITSZUHALTUNGEN

Reihenschaltung

Reihenschaltung mit T-Verteiler (ohne Diagnose)
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@ Sicherheitszuhaltung TR10 Lock

®@ Verbindungsleitung mit Stecker M12, 8-polig und Dose M12, 8-polig (z. B. DSL-1208-xxxxx)
® Endstecker MLP1-XXT

@ T-Verteiler STR1-XXA

® Verbindungsleitung mit Stecker M12, 5-polig und Dose M12, 5-polig (z. B. DSL-1205-xxxxx)
® Anschlussleitung mit Dose M12, 5-polig und losen Leitungsenden (z. B. DOL-1205-xxxxXx)
@ Sichere Auswerteeinheit

Schaltungsbeispiel
Sicherheitszuhaltung TR10 Lock an Sicherheitsrelais UE48-20S

+24V DC
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Drei Sicherheitszuhaltungen TR10 Lock in Reihenschaltung an einer Sicherheitssteuerung Flexi Classic

+24VDC
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Empfohlenes Zubehor

Weitere Gerateausfiihrungen und Zubehor

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.
Muttern und Schrauben

10 Stiick, Sicherheitsschrauben fir Befestigungswinkel des Betéatigers Sicherheitsschrau- 5334497
ben M5 x 10

Steckverbinder und Leitungen

DOL-1208-G2M5C 6058863

YF2A18-100UASXLEAX 2095654

™~, ™~,
\ YF2A18-050UA5XLEAX 2095653

YF2A18-200UAS5XLEAX 2095680
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SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der fuhrenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlésungen flr industrielle An-
wendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis fir sicheres
und effizientes Steuern von Prozessen, flr den Schutz von Menschen vor Unfallen und flr die Vermeidung
von Umweltschaden.

Wir verfligen Uber umfassende Erfahrung in vielfaltigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So kénnen wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemldsungen kundenspezifisch getestet

und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlassigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstlitzen wahrend des
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen flr Sicherheit und Produktivitat.

Das ist fiir uns ,Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NAHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



