Pen Oil
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen
Kibocsatasi datum: 2024. 01. 18. Felllvizsgalat datuma: 2024. 01. 18. Helyettesiti a kévetkez6 verziot: 2022. 06. 13.
Verzié: 1.1

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito

Az anyag/készitmény neve : Pen Oil
Termékkod : BDS000598AE
Porlaszto . Aeroszol

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok

F6 hasznalati kategoria . Professzionalis felhasznalas
Az anyag/készitmény felhasznalasa : kenbanyagok

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Beszallito

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com, www.crcind.com

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Siirgésségi telefonszam : +32(0)52/45.60.11
Office hours: 9-17h CET

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirg6sségi Megjegyzés
telefonszam

Magyarorszag Nemzeti Népegészséglgyi Kbzpont Albert Florian ut 2-6 +36 80 20 11 99 Segélykérd
Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztatd 1097 +36 1476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat oraban, dijmentesen

hivhat6 — csak
Magyarorszagrol)
Segélykérd
telefonszam 2: (0-24
oraban, normal dij
ellenében hivhaté —
kulfoldrél is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerint

Aeroszol, 1. kategodria H222;H229
Aspiracios veszely, 1. kategéria H304
A H- és EUH-mondatok teljes szdvegét lasd a 16. szakaszban

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok

Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet. Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol. Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
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2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
Veszélyt jelzd piktogramok (CLP)

GHS02
Figyelmeztetés (CLP) . Veszély
Figyelmezteté mondatok (CLP) : H222 - Rendkivil tizveszélyes aeroszol.
H229 - Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP) : P102 - Gyermekektél elzarva tartando.

P210 - H6t6l, forro fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastol tavol tartando.

Tilos a dohanyzas.

P211 - Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.

P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P410+P412 - Napfénytdl védendS. Nem érheti 50 °C hémérsékletet meghaladé hé.
EUH-mondatok : EUHO066 - Ismétlédd expozicié a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

2.3. Egyéb veszélyek

NEM tartalmaz PBT és/vagy vPvP anyagokat = 0,1% mértékben a REACH XIII. mellékletével 6sszhangban

A keverék nem tartalmaz 0,1%-0s vagy annal nagyobb koncentraciéban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének
(1) bekezdésével dsszhangban létrehozott listaban, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezd anyag, vagy az (EU) 2017/2100
sz. felhatalmazason alapuld bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint
endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagot/anyagokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevokre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazhaté

3.2. Keverékek

Név Termékazonosité % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
butan CAS-szam: 106-97-8 25-50 Flam. Gas 1, H220
(Hajtégaz (Aeroszol)) EK-széam: 203-448-7 Press. Gas (Liqg.), H280
az anyag egy vagy tobb nemzeti foglalkozasi Index-szam: 601-004-00-0
expoziciés hatarétékkel rendelkezik (HU) REACH sz: 01-2119474691-
32
Szénhidrogének, C11-C13, izoalkanok, < 2% aromas CAS-szam: 246538-78-3 25-50 Asp. Tox. 1, H304
EK-szam: 920-901-0 EUHO066
REACH sz: 01-2119456810-
40
White mineral oil (petroleum) CAS-szam: 8042-47-5 10-25 Nincs osztalyozva
az anyag egy vagy tobb nemzeti foglalkozasi EK-szam: 232-455-8
expozicios hatarétékkel rendelkezik (HU) REACH sz: 01-2119487078-
27

A termék a CLP 1.1.3.7 hatalya ala esik. Ebben az esetben az 6sszetevék kdzzétételi szabalyai médosulnak.
A H- és EUH-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban
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4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyuijtas altalanos : Hivjon azonnal orvost. Biztositani kell, hogy az egészségugyi személyzet tisztdban legyen
azzal, hogy milyen anyag(ok)rél van sz6, és megtegye a sajat maguk védelméhez
szukséges véddintézkedéseket.

Elsdsegélynyuijtas belégzést kdvetden . Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon Iélegezni. Ha jelek/tlinetek Iépnek fel, forduljon orvoshoz.

Elsésegélynyujtas bérrel vald érintkezést kovetéen : Mossa meg a bért b6 vizzel. Ha irritacié alakul ki, forduljon orvoshoz.

Elsésegélynyujtas szemmel valo érintkezést . Elévigyazatossagbdl dblitse ki vizzel a szemet. Ha irritacié alakul ki, forduljon orvoshoz.

kévetden

Elssegélynyuijtas lenyelést kdvetben . TILOS hanytatni. Hivjon azonnal orvost. A szajat ki kell 6bliteni. Ha hanyas Iép fel, tartsa

alacsonyan a fejét, hogy a gyomortartalom ne kertljon a tidébe.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Tunetek/hatasok bérrel vald érintkezést kdvetéen . Ismétlédé expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Tunetek/hatasok lenyelést kovetéen : Tid6éodéma veszélye.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Vezessen be altalanos biztonsagi intézkedéseket és biztositson a tiineteknek megfelel6 kezelést!. Tartsa a sérlltet folyamatos medfigyelés alatt. A
tinetek késébb jelentkezhetnek.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltdanyag . Vizpermet. Szaraz oltépor. Hab. Szén-dioxid.
Nem megfeleld oltdanyag . Ne hasznaljon er6s vizsugarat.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Tlzveszély : Rendkivll tiizveszélyes aeroszol.
Robbanasveszély : Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
Tlz esetén veszélyes bomlastermékek : Egés alatt egészségre veszélyes gazok keletkezhetnek.

5.3. Tizoltoknak sz616 javaslat

Oltasi szabaly : Tavolitsa el a taroléedényeket az égo teruletrél, ha az személyi épség veszélyeztetése
nélkul megteheté. Hasznaljanak szabvanyos tiizoltasi eljarasokat és mérlegeljék az egyéb
involvalt anyagok okozta veszélyeket.

Védelem tlzoltas kézben . Csak megfelel6 védéfelszereléssel avatkozzon be. Zartrendszer(i légz6késziilék. Teljes
védéruhazat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1. Nem siirgosségi ellaté személyzet esetében

Védobfelszerelés . A takaritaskor viseljen megfelel6 védéfelszerelést és védéruhat!.
Vészhelyzeti tervek . Szelléztesse ki a kiomlés terlletét. Nyilt lang és szikra, valamint a dohanyzas tilos.

6.1.2. A siirgosségi ellatok esetében

Védéfelszerelés . Csak megfelel6 védéfelszereléssel avatkozzon be. Tovabbi informaciokért lasd a 8.
szakaszt: "Az expozicié ellendrzése/egyéni védelem".
Vészhelyzeti tervek . Tartsa tavol azokat, akikre nincs sziikség. Szelléztesse ki a teriletet.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések

Kerilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat. Kertlje a kiomlést vagy a folyadék lefolydkba, csatornakba vagy vizfolyasokba keriilését.
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6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Tisztitasi eljaras ;A terméket mechanikusan gytjtse 6ssze. Nagyobb kiémlés esetén, gattal vegye korbe a
kiomlést és nedves homokkal vagy folddel szérja be a késdébbi biztonsagos artalmatlanitas
végett. A termék visszanyerése utan, oblitsék le vizzel a terlletet. A kisebb mennyiségben
kiomlott anyagot szaraz kémiai abszorbens anyaggal tisztitsa fel. Alaposan tisztitsa le a
fellletet a maradék szennyezédés eltavolitasara.

Egyéb informacidk . A szilard anyagokat vagy maradvanyokat engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6
egységben kell artalmatlanitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Az atitatott anyagok artalmatlanitasaval kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt: ,Artalmatlanitasi szempontok”.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések . Hasznaljon egyéni véddfelszerelést. Biztositsa a munkahely j6 szellézését. H6t6I, forrd
fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtoéforrastol tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még
hasznalat utan sem. Hosszabb ideji expozicié keriilendd. A terméket megfeleld ipari
higiéné és biztonsagi eljarasok mellett kell kezelni.

Higiénés intézkedések . A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. A termékkel végzett minden
mvelet utan mosson kezet.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Tarolasi feltételek . Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghaladé hé. Elzarva
tarolandé. Jol szell6z6 helyen tarolandé. Hivos helyen tartandé. A hasznalaton kivil [évé
taroloeszkdzoket tartsa lezarva.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzésel/ed

8.1. Ellenérzési paraméterek
8.1.1 Nemzeti munkahelyi expozicids és biologiai hatarértékek
White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés OLAJ (asvanyi) KOD
AK (OEL TWA) 5 mg/m?
Megjegyzés A hatarérték a felsorolt, nem rakkelté, nem reciklalt, adalékanyagot nem tartalmazé

asvanyi olaj aeroszolokra vonatkozik; SCOEL/SUM/163/2011; T

Jogszabalyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

butan (106-97-8)

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicios hatarértékek

Helyi megnevezés n-BUTAN

AK (OEL TWA) 2350 mg/m?

CK (OEL STEL) 9400 mg/m?

Megjegyzés N (Irritalé anyagok, egyszer( fojtogazok, csekély egészségkarositd hatassal biré anyagok)
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butan (106-97-8)
Jogszabalyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségének és biztonsaganak védelmérdl
8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre
8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket
Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.1.5. Ellen6rz6 sav

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

8.2. Az expozicio ellenérzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Megfelel6 miiszaki ellenérzés:

Jo6 altalanos szelléztetést kell alkalmazni. A szell6ztetés sebességét a kdrulmények figgvényében kell meghatarozni. Ha alkalmazhato, a zart
folyamatokat, helyi elszivasos szell6ztetést vagy egyéb miiszaki megoldasokat, hogy a szall6 por szintjét az ajanlott kitételi hatar alatt tartsak. Ha
nincsenek megallapitott expozicids hatarértékek, érizzék a levegbben szallé anyagot elfogadhaté szinten.

8.2.2. Egyéni védbeszk6zok

Személyi védofelszerelések jele(i):

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Az EN166 szabvanynak megfelelé szemvédét kell viselni. Oldalsé védelemmel ellatott védd szemiiveg.

8.2.2.2. Bérvédelem

Bor- és testvédelem:
Megfeleld védéruhazatot kell viselni

Kézvédelem:
A termékkel valo véletlen érintkezés elkeriilése érdekében vegyi anyagoknak ellenallé keszty(i hasznalata sziikséges (EN 374 szabvany). Egyszer
hasznalatos keszty(i hasznalata elfogadhato, ha a termék kiloccsanasakor vagy kiomlésekor azonnali keszty(icsere torténik. Nitril keszty( ajanlott.

8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:
Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld légzbkésziiléket kell hasznalni. Engedélyezett szerves gézok ellen védé légzékésziilék. Szirétipus: A

8.2.2.4. Hoveszély

Védelem hémérsékleti veszélyek ellen:
Normal hasznalati feltételek mellett nem tekinthetd kiilondsen veszélyesnek. Ha sziikséges, viselijen megfeleld héallé védéruhazatot.

8.2.3. A kornyezeti expozicio ellendrzése

A kornyezeti expozicio ellenérzése:
Kerilni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat. A szell6z6- vagy munkafolyamati berendezésekbdl szarmazé kibocsatasokat ellenérizni kell,
hogy biztosan megfeleljenek a kérnyezetvédelmi jogszabalyok kévetelményeinek.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulaj

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot . Folyékony
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Szin . Szintelen.

Kilsé jellemz&k : Propan/butan hajtégazas folyadék.
Szag : jellegzetes.

Szagkuszobértéek : Nem all rendelkezésre
Olvadaspont : Nem alkalmazhaté

Fagyaspont : Nem all rendelkezésre
Forrasponttartomany : Nem all rendelkezésre
Tlzveszélyesség : Rendkivll tiizveszélyes aeroszol.
Robbanasveszélyes tulajdonsagok : Az edényben tulnyomas uralkodik: h6 hatasara megrepedhet.
Alsé robbanasi hatarérték : Nem all rendelkezésre

Felsé robbanasi hatarérték : Nem all rendelkezésre
Lobbanaspont : 65 °C (zarttéri)

Ongyulladasi hémérséklet : >200°C

Bomlasi hémérséklet : Nem all rendelkezésre

pH-érték : Nem alkalmazhatd

Viszkozitas, kinematikus : <20,5 mm?#s 40°C-on
Oldékonysag : vizben oldhatatlan.

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow) . Nem alkalmazhaté

Gbéznyomas : Nem all rendelkezésre
Gdéznyomas 50°C-on . Nem all rendelkezésre

Siriség . 0,8 g/lcm® 20°C-on

Relativ sirlség : 0,820°C-on

Relativ gé6znyomas 20°C-on . Nem all rendelkezésre
Részecske jellemzdi : Nem alkalmazhaté

9.2. Egyéb informaciok
9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciék
tlizveszélyes dsszetevék aranya %-ban : 50-75%

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzok

VOC-tartalom : 541 g/l
Kiegészit6 adatok : Hajtégaz nélkuli értékek.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

Rendkivil tizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
10.2. Kémiai stabilitas

Normal kérilmények koézott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Szokvanyos felhasznalasi kérilmények kézott veszélyes reakciok nem ismertek.

10.4. Keriilend6 koriilmények

Kerllje az érintkezést forré fellletekkel. HS. Nyilt Iang és szikra hasznalata tilos. Tavolitson el minden gyujtoforrast.
10.5. Nem Osszeférheté anyagok
Erd s oxidaloszerek.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Normal tarolasi és felhasznalasi kérilmények kézott nem szabadulnak fel veszélyes bomlastermékek. Szén-oxidok (CO, CO2).

11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozoé informaciok

Akut toxicitas (szajon at) . Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestilnek)

2024. 01. 18. (Felulvizsgalat datuma) HU - hu 6/13



Pen Oil
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Akut toxicias (b6ron at)

Akut toxicitas (belégzés)

White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)
LD50 szajon at, patkany
LD50 bérén at, nyul

LC50 Belélegzés - Patkany

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesulnek)
Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesulnek)

> 5000 mg/kg
> 2000 mg/kg

> 5 mg/l/46

Szénhidrogének, C11-C13, izoalkanok, < 2% aromas (246538-78-3)

LD50 szajon at, patkany
LD50 béron at, nyul

Borkorrozio/bérirritacio

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Légzoszervi vagy borszenzibilizacié
Csirasejt-mutagenitas

Rakkelté hatas

Reprodukcios toxicitas

Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas
(STOT)

Ismétlédo expozicié utani célszervi toxicitas
(STOT)

> 5000 mg/testtdmeg-kilogramm

2200 — 2500 mg/testtémeg-kilogramm

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestilnek)

pH-érték: Nem alkalmazhato

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestinek)

pH-érték: Nem alkalmazhaté

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestinek)

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesulnek)
Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestilnek)

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesiilnek)
Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestilnek)

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesiilnek)

Szénhidrogének, C11-C13, izoalkanok, < 2% aromas (246538-78-3)

NOAEL (oralis,patkany,90 nap)

NOAEC (belégzés,patkany,g6z,90 nap)
Aspiracios veszély

Pen QOil

Porlaszté

Viszkozitas, kinematikus

White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

Viszkozitas, kinematikus

> 1000 mg/testtdomeg-kilogramm

> 10,4 mg/l air

: Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

Aeroszol

< 20,5 mm?#s 40°C-on

> 25 mm?/s

Szénhidrogének, C11-C13, izoalkanok, < 2% aromas (246538-78-3)

Viszkozitas, kinematikus

1,74 mm?3/s 20°C-on

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

11.2.1. Endokrin karosité tulajdonsagok

Endokrin karosito tulajdonsagok altal okozott karos
egészsegi hatasokrol

2024. 01. 18. (Felilvizsgalat datuma)

: A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annal nagyobb koncentraciéban olyan

anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével
O6sszhangban létrehozott listdban, mint endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal
rendelkezé anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazason alapul6 bizottsagi
rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem
azonositottak ugy, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezé
anyagot/anyagokat.
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Pen Oil
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

11.2.2. Egyéb informaciok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

Okoldgia - altalanos . A termék nem tekinthetd artalmasnak a vizi szervezetekre, illetve nincs hosszu tavu
nemkivanatos hatasa a kérnyezetre.

Veszélyes a vizi kdrnyezetre, révid tavu (akut) . Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestlnek)

Veszélyes a vizi kérnyezetre, hosszu tavu : Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

(kronikus) teljestlnek)

Lassan lebomlé anyag

White mineral oil (petroleum) (8042-47-5)

LC50 - Hal [1] > 100 mg/I
EC50 - Rakok [1] > 100 mg/I
NOEC kronikus hal > 1000 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Pen Oil

Perzisztencia és lebonthatosag Nincs megallapitva. A termék lebonthatésagara vonatkoz6an adatok nem érheték el.

12.3. Bioakkumulacios képesség

Pen Oil
Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Kow) Nem alkalmazhaté
Szénhidrogének, C11-C13, izoalkanok, < 2% aromas (246538-78-3)

Megoszlasi koefficiens n-oktanol / viz (Log Pow) >4

12.4. A talajban valé mobilitas

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Pen Qil

A PBT-tulajdonsagok feltarasanak eredménye NEM tartalmaz PBT és/vagy vPvP anyagokat = 0,1% mértékben a REACH XIII.
mellékletével 6sszhangban

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Endokrin karosito tulajdonsagok altal okozott karos : A keverék nem tartalmaz 0,1%-0s vagy annal nagyobb koncentraciéban olyan

kornyezeti hatasokrol anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével
dsszhangban létrehozott listaban, mint endokrin rendszert kérosité tulajdonsagokkal
rendelkez6 anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazason alapul6 bizottsagi
rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem
azonositottak ugy, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezé

anyagot/anyagokat.
12.7. Egyéb karos hatasok
Kiegészit6 adatok : Egyéb hatas nem ismeretes
Potencialisan tveghazhatast okoz (GWP) : 2 (Fluortartalmu Uveghazhatasu gaz - 517/2014/EK)
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az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Hulladékkezelési médszerek

Eurépai hulladékjegyzék (LoW, EC 2000/532)

A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkezd begyiijté utasitasainak megfelel6en kell

hulladékba dobni.

. Az Eurdpai Hulladék Katalégus alapjan a Hulladék Kédok nem a termékre, hanem a

felhasznalasra jellemzéek A hulladék kédokat a felhasznalénak kell megallapitania aszerint,
hogy mire hasznaltak a terméket.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozoé informaciok
ADR/IMDG / IATA / ADN / RID eléirasainak megfelel6en

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-szam vagy azonositdé szam
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
AEROSZOLOK AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSZOLOK AEROSZOLOK
Fuvarokmany leirasa
UN 1950 AEROSZOLOK, UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, UN 1950 AEROSZOLOK,  UN 1950 AEROSZOLOK,
2.1, (D) flammable, 2.1 2.1 2.1
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
2.1 2.1 21 21 21
14.4. Csomagolasi csoport
Nem alkalmazhat6 Nem alkalmazhat6 Nem alkalmazhat6 Nem alkalmazhat6 Nem alkalmazhat6
14.5. Kornyezeti veszélyek
Kornyezetre veszélyes: Kornyezetre veszélyes: Kornyezetre veszélyes: Kérnyezetre veszélyes: Kérnyezetre veszélyes:
Nem Nem Nem Nem Nem

Tengeri szennyez6 anyag:

Nem

Tovabbi informacidék nem allnak rendelkezésre

14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges 6vintézkedések

Szarazfoldon torténo szallitas
Osztalyozasi kéd (ADR)

Kulénleges eldirasok (ADR)

Korlatozott mennyiség (ADR)

Engedményes mennyiség (ADR)
Csomagolasi utasitasok (ADR)

Kilénleges csomagolasi eléirasok (ADR)
Egybecsomagolasi el6irasok (ADR)
Szallitasi kategoéria (ADR)

Kulénleges el6irasok a kildeménydarabok
szallitasara (ADR)

Kulénleges el6irdsok a szallitasra - Berakas,
kirakas és arukezelés (ADR)

Kulénleges elbirdsok a szallitasra - A szallitas
lebonyolitasa (ADR)

Alagut-korlatozasi kod (ADR)

2024. 01. 18. (Felilvizsgalat datuma)

. 5F

190, 327, 344, 625
11

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2

. MP9

D2

. V14

. CV9, CV12

. S2

D
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Tengeri uton torténd szallitas
Kulénleges elbirasok (IMDG)
Korlatozott mennyiség (IMDG)
Engedményes mennyiség (IMDG)
Csomagolasi utasitasok (IMDG)
Kulénleges csomagolasi el6irasok (IMDG)
EmS-szam (tlz)

EmS-szam (kidmlés)

Rakodasi kategéria (IMDG)
Tarolas is kezelés (IMDG)
Elkilonités (IMDG)

Légi uton torténd szallitas

Engedményes mennyiségek utasszallité és
teherszallité reptil6gépen (IATA)

Korlatozott mennyiségek utasszallito és
teherszallité reptilégépen (IATA)

Maximalis netté mennyiség korlatozott
mennyiségnél utasszallito és teherszallitd
repulégépen (IATA)

Csomagolasi utasitas utasszallito és teherszallitd
repulégépen (IATA)

Maximalis netté mennyiség utasszallité és
teherszallitd repiilégépen (IATA)
Csomagolasi el6irasok csak teherszallitd
repulégépen (IATA)

Maximalis netté mennyiség csak teherszallitd
repulégépen (IATA)

Kilonleges eldirasok (IATA)

ERG-kod (IATA)

Belfoldi folyami szallitas
Osztalyozasi kéd (ADN)
Kulénleges eldirasok (ADN)
Korlatozott mennyiség (ADN)
Engedményes mennyiség (ADN)
Sziikséges felszerelés (ADN)
Szelléztetés (ADN)

Kék kupok/fények szama (ADN)

Vasuti szallitas

Klasszifikaciés kod (RID)

Kulénleges eléirasok (RID)

Korlatozott mennyiség (RID)
Engedményes mennyiség (RID)
Csomagolasi utasitasok (RID)
Kilénleges csomagolasi el6irasok (RID)
Egybecsomagolasi eléirasok (RID)
Szallitasi kategdria (RID)

Szallitas - Kulonleges el6irasok a
kildeménydarabokra (RID)

Szallitas - Kuldnleges elirasok az arukezelésre,
be- és kirakasra (RID)

Expressz csomagok (RID)

Veszélyt jel6lé szam (RID)

© 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
. SP277

EO

P207, LP200
PP87, L2
F-D

. S-U

Nincs

: SW1, Sw22
: SG69

EO

: Y203

: 30kgG

: 203
1 75kg

: 203

150kg

: A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

PP, EX, A

. VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
MP9

D2
;W14

. CW9, Cw12

. CE2
. 23

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

2024. 01. 18. (Felilvizsgalat datuma)
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
elbirasok/jogszabalyok

15.1.1. EU-el6irasok

REACH XVII. melléklet (korlatozasi feltételek)

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlatozasi feltételek) felsorolt anyago(ka)t

REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

REACH-jel6ltek listaja (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH-jel6lt anyagok jegyzékében szereplé anyago(ka)t

PIC-rendelet (EU 649/2012, el6zetes tajékoztatason alapulé beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél és behozatalardl sz6l6 649/2012/EU rendelet) szerepld anyago(ka)t

POP-rendelet (EU 2019/1021, kdrnyezetben tartésan megmaradé szerves szennyezé anyagok)

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szereplé anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a kdérnyezetben tartésan megmaradé szerves szennyezé
anyagokrol)

Az 6zonréteget lebonté anyagokrol sz6l6 rendelet (EU 1005/2009)

Nem tartalmaz az 6zonréteget lebonté anyagok jegyzékében (az ézonréteget lebonté anyagokrol szél6 1005/2009/EU rendelet) szerepld
anyago(ka)t

VOC-iranyelv (2004/42/CE, illékony szerves vegyiiletek)

VOC-tartalom : 541 g/l

A robbanéanyag-prekurzorokrol sz616 rendelet (EU 2019/1148)

Nem tartalmaz a robbanéanyag-prekurzorok listajan (a robbandanyag-prekurzorok forgalmazasarol és felhasznalasarol szolé EU 2019/1148
rendelet) szerepl6é anyago(ka)t

Kabitoszer-prekurzorok szabalyozasa (EK 273/2004)

Nem tartalmaz a kabitészer-prekurzorok listajan (a kabitoszerek és pszichotrép anyagok tiltott eldallitdsahoz hasznalt egyes anyagok gyartasarol
és forgalomba hozatalardl sz6l6 273/2004/EK rendelet) szerepl6é anyago(ka)t

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsagi értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Roviditések és betliszavak:

ADN Veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitasarol szol6 eurdpai megallapodas
ADR Veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl sz6l6 eurdpai megallapodas
ATE Becsdlt akut toxicitasi érték

BCF Biokoncentracios tényezd

BLV Biologiai hatarérték

BOI Biokémiai oxigénigény (BOI)

KOl Kémiai oxigénigény (KOI)

DMEL Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint

DNEL Szarmaztatott hatdsmentes szint

EK-szam EK-jegyzékbeli azonosité szam

2024. 01. 18. (Felilvizsgalat datuma) HU - hu 1113
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Roviditések és betliszavak:

EC50 Kbzepesen hatasos koncentracio

EN Eurdpai szabvany

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Nemzetkodzi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kddexében
LC50 Kdzepesen letalis koncentracio

LD50 Kbzepesen letalis dozis

LOAEL Minimalisan észlelhet6 kedvezétlen hatas szintje
NOAEC Nem észlelhetd kedvezétlen hatas koncentracidja
NOAEL Nem észlelhetd kedvezdtlen hatas szintje

NOEC Nem észlelhet6 hatas koncentracioja

OECD Gazdasagi Egylttmikodési és Fejlesztési Szervezet
OEL Foglalkozasi expozicids hatarérték

PBT Perzisztens, bioakkumulativ, mérgez6

PNEC Becsiilt hatasmentes koncentracio(k)

RID A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasarol szol6 Szabalyzat
SDS Biztonsagi Adatlap

STP Szennyviztisztitd telep

ThOD Elméleti oxigénigény (EOI)

TLM Median tiréshatar

VOC lliékony szerves vegylletek

CAS-szam Vegyi anyagok azonositadsara hasznalt ‘Chemical Abstracts Service’ regisztraciés szam
M.N.S. Kdzelebbrdl nem meghatarozott

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

ED Endokrin karosité tulajdonsagok

A H és az EUH mondatok teljes szévege:

Aerosol 1 Aeroszol, 1. kategodria

Asp. Tox. 1 Aspiracios veszély, 1. kategoria

EUHO066 Ismétlédé expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Flam. Gas 1 Tlzveszélyes gazok, 1. kategoria

H220 Rendkivul tlzveszélyes gaz.

H222 Rendkivul tizveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

H280 Nyomas alatt Iévé gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.

H304 Lenyelve és a légutakba kerilve halalos lehet.

Press. Gas (Liq.) Nyomas alatt évé gazok: Cseppfolyositott gaz

2024. 01. 18. (Felulvizsgalat datuma) HU - hu
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Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allo ismereteken alapul, és kizarélag az egészségre, a biztonsagra és a kdrnyezetre vonatkozé
kovetelmények céljabol alkalmazhato a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthetd a termék barmely specifikus
tulajdonséagara vonatkoz6 garanciaként. A tanulmanyok, a kutatas és az egészségugyi, biztonsagi, valamint kornyezetvédelmi kockazatok céljaira
torténd jogos felhasznalast kivéve, az alabbi dokumentumnak egyik részét sem szabad a CRC irasbeli engedélye nélkil barmiféle eljarassal
reprodukalni. A termékekre az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérél és csomagolasarol szolo 1272/2008/EK rendelet (CLP), a
vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol sz6l6 1907/2006/EK rendelet (REACH) (minden esetben a
modositott és felvaltott valtozatokban) és egyéb alkalmazando jogszabalyok vonatkoznak. Az importér vagy a tovabbfelhasznalé feleléssége, hogy
biztositsa az altala importalt termék megfeleléségét. Az adott orszag hivatalos nyelvén (nyelvein) rendelkezésre bocsatott biztonsagi adatlap nem
garantalja a megfelelést az adott orszagban.
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