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Hoja de características del
producto
Características

LV426900
Contacto auxiliar SDx - 2 NO/NC para ELCB

Principal
Nombre corto del dispositivo SDx
Tipo de producto o componente Contacto auxiliar
Compatibilidad de gama Compact VigiCompact NSXm
Composición de contactos de
señalización

1 NO/NC for fault
1 NO/NC for alarm

Complementario
Tipo de fallo Fuga a tierra

Sobrecarga
Señalizaciones en local 1 LED green for ON status

2 LEDs red for output status
[Ue] Tensión nominal de empleo 24...240 V AC/DC
[Ie] Corriente nominal de empleo Utilisation category AC-15 : 0.3 A network: AC 50/60 Hz at 250 V

Utilisation category AC-15 : 1.74 A network: AC 50/60 Hz at 230 V
Utilisation category DC-13 : 0.3 A at 160 V
Utilisation category DC-13 : 2.08 A at 24 V
Utilisation category DC-13 : 5 A at 10 V
Utilisation category AC-15 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 80 V

Terminal de conexión auxiliar Spring 0.5...1.5 mm² copper
Longitud de cable pelado para
conectar bornas

8 mm


