RS|

Induktive Naherungssensoren =

] :
RS PRO M12 x 1 Induktivsensor -

MERKMALE Zylinder, PNP-SchlieBer-Ausgang, 2-
mm-Erkennung, IP67, M12 - 4
Terminal

Induktive Sensoren
bieten eine prazise
Erkennung

Die Sensoren sind
vollstandig gekapselt

Sie haben auRerdem
eine IP-Schutzart von
67

Langfristige
Zuverlassigkeit und
hohe Genauigkeit

Zusatzliche Merkmale
sind ein Kurzschluss

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet Eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne eine zu zahlen Premium-Preis
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Induktive Naherungssensoren

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Die Serie induktiver N&herungssensoren von RS PRO. Diese vielseitigen und

hochwertigen Sensoren sind eine unverzichtbare Erganzung fur alle Umgebungen, in denen die
Messung von Eigenschaften wie Druck, Dicke usw. flir den Betrieb wie Produktionsanlagen und
Industrieumgebungen unerlasslich ist. Mit dem RS PRO-Gtesiegel erhalten Sie garantiert ein Produkt
mit Premium-Leistung ohne das Premium-Produktpreisschild.

Allgemeine

Erfassungs-/Erkennungsbereich
Ausgangstyp
Anschluss-/Klemmentyp
Kabellange

Minimale Betriebstemperatur

Maximale Betriebstemperatur

Elektrische

2mm
PNP-Schliel3er
M12 - 4-polig
65mm

-25°C

+75°C

Betriebsspannung
Schaltstrom

Schaltfrequenz

Spannungsabfall
Temperaturdrift/Hysterese
Verdrahtungsverfahren

Maximale DC-Spannung des Kontakts

Kurzschluss-Uberlastschutz
Verpolschutz
Uberlastschutz

10 - 30V dc
200 mA
2kHz

<2V
+10 %
3-adrig
30V

Ja
Ja
Ja
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Induktive Naherungssensoren E‘Elﬂg

Mechanische

Gehéauseausfihrung Zylinder

Montageart Blindige Montage
GewindegroRe M12x1

Gehausematerial Metall, vernickeltes Messing
Lange 65mm

Stol3- und Vibrationsfestigkeit 30 g, 11 ms/10 Hz... 55 Hz, 1 mm

Schutzkategorie

IP-Schutzart IP67

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung CULus-gelistet, EN 60947-5-2, RoHS-konform, UL
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Induktive Naherungssensoren E‘Elﬂg

Dimensional drawing (Dimensions in mm (inch)
IME 12 Standard, connector, flush
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1. Connection
2. Indication LED
3. Fastening nuts (2x); width across 17, metal
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Induktive Naherungssensoren R

Installation

Flush installation

il

Connection diagram
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