Batteries au plomb E‘Elﬂg

CARACTERISTIQUES
Batterie au plomb de RS

Faible émission de PRO 6 V, 10 Ah

gaz, taux de
recombinaison de
plus de 99 %

Excellente
récupération apres
décharge profonde

Antifuites : batteries
étanches

Boitier en résine
ABS conforme a la
norme UL94-HB

Transport routier
conformément a
UN2800 (batteries,
humides, antifuite)

Transport aérien
conforme aux
provisions spéciales
"AB7" "IATA" et
"ICAQ". (batteries,
humides, antifuite)

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Batteries au plomb

Description du produit

Les batteries au plomb de RS PRO sont adaptées pour une utilisation dans un certain nombre de
secteurs et pour un usage général. Ces batteries sont conviennent pour les applications de secours
et de charges flottantes. Ces batteries sont des batteries rechargeables a longue durée de vie.

Caractéristiques

Technologie
Concu pour une application cyclique
Classification EUROBAT

Matériau du récipient

Application

Spécifications électriques

AGM
Non

3abans
(UL94-HB), conforme

Applications de secours et de charges constantes
(flottantes)

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge

max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle

Décharge automatique

10Ah

6V

T1

6V

12v

60 A (55)

3.0A

13,5 a 13,8 V c.c./unité moyenne a 25°C

17 mOhm

14,4V c.c. 215V c.c./unité moyenne a25°C

Les piles peuvent étre stockées pendant plus de 6
mois a 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur a 3 %

par mois a 25°C. Veuillez charger les batteries avant
['utilisation.
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

Spécifications mécaniques

Dimensions 151 mm x 51 mm x 94 mm
Hauteur 151mm

Longueur 51mm

Largeur 94mm

Poids 1.6kg

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Charge : 0 a 40 °C.
Décharge : -15 a 50 °C.
Stockage : -15 a 40 °C.

Plage de température de
fonctionnement : -

Plage de températures d'utilisation

. 25°C +3°C
nominale
Homologations
Conformité/certifications UL94-HB

-
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

Dimensions

Unit: mm Dimension: 151(L)>51(W)<94(H) < 100(TH) Terminal T4
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Batteries au plomb E‘Elﬂg

Constant Current Discharge ﬂ_ :l Amps

FViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min ih 2h 3h 4h Sh &h Bh 10h 20h

1.85Vcell| 18.0 146 121 105 | &10 | 5.87 503 | 297 233 1.89 1.54 1.34 | 1.080 | 0.902 | 0495
1.00Vcell| 256 187 14.6 124 | 956 | 6.84 563 | 325 250 [ 2.02 166 144 | 1.145 | 0830 | 0.500
1.78Vicell| 288 | 205 16.0 133 | 982 | 720 588 | 3ar 255 | 207 1.70 148 | 1.165 | 0.855 | 0505
1.70Veell| 317 | 224 171 14.0 103 | 748 608 | 345 282 | 212 1.74 151 | 1.181 | 0874 | 0514
1.65Vicell| 350 | 242 18.1 149 108 | 768 622 | a50 273 | 218 1.78 154 | 1200 | 0994 | 0521
1.60Vicell| 386 | 262 19.4 158 115 | 8.00 628 | 365 282 | 226 1.85 157 | 1212 | 1.005 | 0524

Constant Power Discharge ﬂ'lm_ . Watts

FV/Time | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min Ih 4h Sh 6h 8h 10h 20h

1.85Vicell| 34.8 270 26 18.7 154 115 aF 578 4.54 370 3.03 263 213 179 | 0881
1.80V/cell| 48.2 341 269 230 17.8 132 10.8 6.26 4.85 393 323 281 225 1.84 0.989
1.78Vicell| 51.0 369 291 245 18.5 136 113 647 492 4.00 N 2.88 2.29 188 | 0998
1.T0Vicell| 546 383 A6 256 19.1 14.1 116 6.62 505 4.10 338 2.4 232 1482 1.015
1.65V/cell| 50.4 420 323 269 20.0 14.3 118 6.67 524 423 347 298 235 1.96 1.027
1.60V/cell| B4.0 44 6 34.0 284 21.0 14.8 118 6.93 5.38 4.35 57 3.04 237 198 1.032

Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type 20T | -10C 0T 5C 10C 20C 257 30C 40°C 45T
B*:ﬁg‘w BV&a12v | 46% 66% 76% 83% 90% 98% | 100% | 103% | 107% | 109%

Discharge CurrentVVS. Discharge Voltage

Final Discharge

Vaoltage Vieell 1.80V 1.75V 1.600
Discharge (A) =02C | 0.2C< (A) <10C | (A) =1.0C
Currant (A)

Charge the batteries atleast once every six months,
if they are stored at 25°C.

Charging Method:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2 4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current | 0.1C until the voltage reaching 7.2V then 0.1Cx4h
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