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Connecteur pour C.I. - PTS 1,5/ 3-PH-5,0 - 1805520

ECPBI(ENIX

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation

utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

(http://phoenixcontact.fr/download)

Elément enfichable, Intensité nominale: 10 A, Tension de référence (l11/2): 400 V, Nbre. pbles: 3, Pas: 5 mm,
Connectique: Raccordement a ressort Push-in, Coloris: vert, Surface des contacts: étain

Propriétés produit
i

Données commerciales

Unité de conditionnement

250 pcs

Quantité minimum de commande

250 pcs

|O 356"679138"

4 |

GTIN
46
Poids par piéce (hors emballage) 0.00197 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine Allemagne
Caractéristiques techniques
Dimensions
Pas 5 mm
Cote a 10 mm
Généralités
Famille d'articles PTS 1,5/..-PH
Groupe d'isolant |
Tension de choc assignée (111/3) 4 kV
Tension de choc assignée (l11/2) 4 kV
Tension de choc assignée (11/2) 4 kV
Tension de référence (111/3) 250V
Tension assignée (111/2) 400V
Tension assignée (11/2) 600 V
Intensité nominale Iy 10A
Section nominale 1,5 mm?
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Caractéristiques techniques

PHCENIX
CONTACT

Généralités
Matériau isolant PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 VO
Longueur a dénuder 8 mm
Nombre de péles 3

Caractéristiques de raccordement
Section de conducteur rigide min. 0,2 mm?
Section de conducteur rigide max. 2,5 mm?
Section de conducteur souple min. 0,2 mm?
Section de conducteur souple max. 2,5 mm?
fn::(t.ion de conducteur souple avec embout sans cone d'entrée isolant 0.25 mm?

1,5 mm?

Section de conducteur souple avec embout et cone d'entrée isolant min. | 0,25 mm? 1
Section de conducteur souple avec embout et cone d'entrée isolant max.| 1 mm?
Section du conducteur AWG min. 26
Section du conducteur AWG max. 14

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27141109
eCl@ss 5.0 27141190
eCl@ss 5.1 27141190
eCl@ss 6.0 27260704
eCl@ss 7.0 27440402
eCl@ss 8.0 27440309

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002637
ETIM 5.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211801
UNSPSC 7.0901 39121432
UNSPSC 11 34131203
UNSPSC 12.01 39121432
UNSPSC 13.2 39121432
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Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

EAC

Accessoires
Autres produits

Connecteur méale - PST 1,3/ 3-5,0 - 1933192

Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (l11/2): 320 V, Nbre. pdles: 3, Pas: 5 mm, Coloris: noir,
Surface des contacts: étain, Montage: Soudage, La tension et le courant dépendent du bloc de jonction enfichable
utilisé. C'est alors la valeur des composants les plus faibles qui fait foi. Nombre de pdles supérieur a 16 sur
demande. Le connecteur male est en plastique résistant a de hautes températures et convient donc au processus de

M refusion.

Connecteur male - PST 1,3/ 3-5,0-SF - 1805630

Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (l11/2): 320 V, Nbre. pbles: 3, Pas: 5 mm, Coloris: noir,
Surface des contacts: étain, Montage: Soudage, La tension et le courant dépendent du bloc de jonction enfichable
utilisé. C'est alors la valeur des composants les plus faibles qui fait foi. Nombre de poles supérieur a 16 sur
demande. Le connecteur male est en plastique résistant a de hautes températures et convient donc au processus de
refusion.

/

Connecteur méle - PST 1,3/ 3-5,0 R24 - 1713169

Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (I11/2): 320 V, Nbre. péles: 3, Pas: 5 mm, Coloris: noir,
Surface des contacts: étain, Montage: Composants en ruban SMD/THT/THR, La tension et le courant dépendent du
bloc de jonction enfichable utilisé.

Schémas
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Dessin coté Diagramme
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Type : PTS 1,5/...-PH-5,0 avec PST 1,3/...-5,0
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