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Tubo termorretráctil RS Pro, 
funda transparente de 19,1 

mm de diám. X 1,2 m de 
longitud 

Código RS 398-391             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• relación de 
contracción 2:1 

 

• Pirorretardante. 

 

• Muy resistente a 
aceite y sustancias 
químicas 

 

• Excelentes 
propiedades de 
aislamiento eléctrico 

 

• Alta rigidez 
dieléctrica 

 

• Excelente 
resistencia a la 
abrasión 

 

• Muy buena 
resistencia 
mecánica y 
resistencia a cortes 

 

• Superficie de baja 
fricción 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta una gama de tubos termorretráctiles de alta calidad y fáciles de usar fabricados 
con PVDF (fluoruro de polivinilideno) pirorretardante y semirrígido. La relación de retracción de este 
tubo termorretráctil es de 2:1, es decir, se contrae a la mitad de su diámetro original. Con su alta 
resistencia al calor, este tubo termorretráctil es ideal para proporcionar protección contra tirones y 
aislamiento para aplicaciones en entornos de alta temperatura  

 

 

 

Tipo de manga Termocontraíble 

Color Transparente 

Forro adhesivo No 

Proporción de retracción 2:1 

Material Fluoropolímero 

Pirorretardante Sí   

Sin halógenos No 

Aplicación 

Aislamiento eléctrico y protección de resistencias y 
condensadores, Protección ambiental contra humedad, 
polvo y sustancias químicas, Protección mecánica de 
cables y piezas pequeñas contra abrasión, Protección 
mecánica contra tirones en juntas de cable y conector 
para evitar daños causados por flexión o flexión, mazos 
y organización de cables, cables, Y tubos, identificación 
codificada por colores de cables, cables y componentes 

      

 

 

Rigidez dieléctrica   Mín. 31,5 kV/mm 

Resistividad de volumen  1X10^13Ohm.cm  

Tensión  600V    

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 



 Fundas termorretráctiles y de contracción fría  

Página 3de 7 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

     

 

Diámetro del manguito 19.1mm 

Diámetro de retracción 9.5mm 

Longitud del manguito   1.2m   

Espesor de pared 0.43±0.07   

Resistencia a la tracción Mín. 34,5 MPa 

Elongación 150% (mín.)  

Flexibilidad a baja temperatura -55˚C x 4 horas, sin grieta 

Flexibilidad  Semirrígido  

Choque térmico 300˚C x 4 horas, sin grietas 

Gravedad específica  1,80 (máx.) 

Cambio longitudinal 0±10%   

 

Propiedades químicas             

Estabilidad transparente          175 °C x 24 horas 

Resistencia a líquidos Después de la inmersión a 24 °C x 24 horas 

Inflamabilidad  Pirorretardante, vw-1, pase 

Resistencia a la tracción  Mín. 34,5 MPa 

Rigidez dieléctrica  31.5KV/mm 

Corrosión Excelente resistencia a la abrasión 

 

 

 

Temperaturas de funcionamiento  -55 °C a 175 °C.    

Temperatura de retracción 170 °C.  

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones SAE-AMS-DTL-23053/8; UL24 150 °C 600V VW-1; 
CSA C22.1 N.O 198.1  

Se cumplen los estándares  SAE-AMS-DTL-23053/13 

    

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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