Thermoelement und Verlangerungsdraht E‘Elﬂg

MERKMALE

RS Pro Verlangerungskabel
Glasfaserisoliertes
Verlangerungskabel Typ K, 25m

Gute
Temperaturbestandi
gkeit, aber nicht
geeignet, wenn

Flussigkeiten
vorhanden sind

Alle Typen; Leiter
bestehen aus den

entsprechenden
Thermoelementlegie
rungen K, J oder T.
\
Toleranzklasse 2 b

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro von der bewéhrten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen Thermoelementen
und Kompensationskabeln mit hohem Preis-Leistungs-Verhaltnis. Diese Thermoelement-
Verlangerungsdrahte werden nach Industriestandards hergestellt und sind eine ausgezeichnete
Losung zur Verlangerung des Abstands zwischen einem Temperaturfihler und dem Messgerét, das
den Messwert liefert.

Allgemeine Spezifikationen

Thermoelementtyp K
Geschirmt/ungeschirmt Ungeschirmt
Isoliermaterial Glasfaser
Kabelform Multicore
Anzahl der Litzen 1

Normen erflllt IEC584

Medizin - Forschung in Bezug auf DNA und
hypodermisches Einfihren zur Erkennung eines Tors;
Fahrzeugdiagnose - zur Uberwachung und
Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand,

Anwendungen Ablesewerte, Zundkerzenfunktion und Bremsleistung;
Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren
und Ofen; Lebensmittelthermometer, Industriesonden
und Sensoren

Elektrische Spezifikationen

Max. Leistungsaufnahme 170 VA fallt wahrend des Ladevorgangs auf 20 VA ab
Schleifenwiderstand Typ K bei 14,1 Ohm/Meter
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Mechanische Spezifikationen

Lange 25m
Aderlitzen 1/0.315mm
GroRe der Litzen 0.315mm
Energieabgabe 0-60 Joule
SchweilRkapazitatskrahte Bis zu 1,1 mm Durchmesser
Arbeitszyklus Minimum 5-10 Schweil3nahte/min
Abmessungen 220 mm breit x 120 mm hoch x 250 mm Tiefe
Gewicht 4kg
Abschnitt 0.072mm?
Betriebsumgebungsspezifikationen
Minimale Betriebstemperatur -60°C
Maximale Betriebstemperatur 400 °C.
Konformitéat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat
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T/C Conductors mm? Cores Jacket Reel Allied RS order code

Type Length Code Code

KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White Green 10m 70641631 219-4589

KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White Green 25 m 70641730 236-3836

KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White Green 50m 70657149 827-5833

KX 1/0.3mm 0.072 +Green/-White Green 100 m 70657152 827-5842

KX 1/0.3mm 0.072 +Greenf/-White Green 200m 70657153 827-5845

JX 7/0.2mm 0.219 +Black/-White Black 10m 70657155 827-5851

JX 7/0.2mm 0.219 +Black/-White Black 25m 70644363 455-4264

JX 7/0.2mm 0.219 +Black/-White Black 50m 70657156 827-5855

JX 7/0.2mm 0.219 +Black/-White Black 100m 70657159 827-5864

T 1/0.3mm 0.072 +Brown/-White Brown 10m 70641736 236-3909

X 1/0.3mm 0.072 +Brown/-White Brown 25m 70657154 827-5849

T 1/0.3mm 0.072 +Brown/-White Brown 50m 70657157 827-5858
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