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Ventil-Steuerbausteine
1-kanalig
IM72-11EX/L
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Der Ventil-Steuerbaustein vom Typ
IM72-11EXI/L stellt eine in Strom und Span-
nung begrenzte, eigensichere Ausgangsspan-
nung bereit. Somit kénnen Verbraucher im ex-
plosionsgefahrdeten Bereich direkt angespro-
chen werden.

Im Geltungsbereich der europaischen Richt-
linie 94/9/EG (ATEX) dirfen angeschlosse-
ne Verbraucher im gas- und staubgefahrde-
ten Ex-Bereich betrieben werden, sofern die-
se Verbraucherr die entsprechenden Voraus-
setzungen erfllen.

Typische Anwendungen sind das Ansteuern
von Exi-Pilotventilen, das Versorgen von An-
zeigen, die Versorgung von Transmittern. Die
Ausgangswerte der beiden Anschlusse U1
und U2 pro Kanal unterscheiden sich in ihren
Leerlaufspannungen (siehe Ausgangskennli-
nie) und sind auf Ventile verschiedener Her-
steller abgestimmt.
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Die Verbraucher werden durch Aufschalten
der Betriebsspannung angesteuert.

Der Schaltzustand des Ausgangs wird durch
eine gelbe LED angezeigt.
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connect when live!
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ATEX, IECEX, FM, UL, NEPSI, INMETRO,
GOST

Einsatz in Zone 2

Spannungseingang max. 30 VDC

Ausgangsspannung 15 VDC bzw.
24VDC

Ausgangsstrom < 40 mA
Schaltfrequenz < 500 Hz
SIL3

Abziehbare Klemmenblécke

Galvanische Trennung von Eingangs-
kreis zu Ausgangskreis
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Ventil-Steuerbausteine

1-kanalig
IM72-11EX/L

Typenbezeichnung IM72-11EX/L
Ident-Nr. 7520703
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Nennspannung
Leistungsaufnahme

24 \VDC Loop-powered
<15W

0-Signal

1-Signal

Strom
Spannungseingang
Stromeingang
Eingangsverzégerung

0..5VDC
19...30 VDC
40 mA

max. 30 VDC
45 mA

<2 ms

Ausgangskreise
Ausgangskreise

Eigensicher nach EN 60079

Ausgangsstrom 40 mA
Ausgangsspannung u1=24 Vv
Ausgangsspannung u2=15Vv
Ausgangskurve Un V]

Uy 24

Us 15

18T ;
28 40 Iy [mA]

Grenzfrequenz <500 Hz
Galvanische Trennung
Prifspannung 2.5kV

Abmessungen
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Ventil-Steuerbausteine
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. Industrielle

1-kanalig Automation

IM72-11EX/L

Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung TUV 05 ATEX 2846 X

Anwendungsbereich I1(1) GD

Zlndschutzart [EEx ia] IC

Héchstwerte: Klemmenanschluss: 1+3

max. Ausgangsspannung U, <27V

max. Ausgangsstrom |, < 96 mA

max. Ausgangsleistung P, < 678 mW

Kennlinie trapezformig

Bemessungsspannung 250 V

Innere Induktivitdt/Kapazitat L/C, vernachlassigbar klein

AuRere Induktivitat/Kapazitét L,/C, EExia |IIC B
Lo [mH] |0.68 0.5 13 2
Co[nF] |62 70 260 300

Héchstwerte: Klemmenanschluss: 2+3

max. Ausgangsspannung U, <176 V

max. Ausgangsstrom |, < 96 mA

max. Ausgangsleistung P, < 678 mW

Kennlinie trapezférmig

Innere Induktivitdt/Kapazitat L/C, vernachlassigbar klein

AuRere Induktivitat/Kapazitét L,/C, EExia |IC B
Lo [mH] |1.2 0.5 13.0 2.0
Co [uF] [0.13 0.15 0.47 1.1

Ex-Zulassung gem. Konf.-Aussage TUV 06 ATEX 553388 X

Anwendungsbereich 113G

Zundschutzart Ex nA [nL] lIC/IIB T4

Héchstwerte: Klemmenanschluss: 1+3

max. Ausgangsspannung U, <27V

max. Ausgangsstrom |, < 96 mA

max. Ausgangsleistung P, < 678 mW

Kennlinie trapezférmig

Innere Induktivitdt/Kapazitat L/C, vernachlassigbar klein

AuRere Induktivitat/Kapazitét L,/C, Ex nL Ic 1IB
Lo [mH] |0.68 0.5 13 2
Co[nF] [120 130 570 620

Héchstwerte: Klemmenanschluss: 2+3

max. Ausgangsspannung U, <176 V

max. Ausgangsstrom |, < 96 mA

max. Ausgangsleistung P, < 678 mW

Kennlinie trapezformig

Innere Induktivitdt/Kapazitat L/C, vernachlassigbar klein

AuRere Induktivitdt/Kapazitét L,/C, Ex nL e 1B
Lo [mH] |1.2 0.5 13 2.0
Co [uF] [0.37 0.42 1 21

Zulassung SIL 3 gem. EXIDA FMEDA

MTTF 300 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Anzeigen

Schaltzustand gelb

Schutzart P20

Umgebungstemperatur -25...470°C

Lagertemperatur -40...+80°C

Abmessungen 104 x 18 x 110 mm

Gewicht 127 g

Montagehinweis Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
Gehausewerkstoff Polycarbonat/ABS

Elektrischer Anschluss

Anschlussquerschnitt
Anzugsdrehmoment

4 x 3-polige abziehbare Klemmenbl&cke, verpolsi-

cher, Schraubanschluss
1x25mm*/2x1.5mm’
0.5Nm
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Ventil-Steuerbausteine
. Industrielle

1-kanalig Automation
IM72-11EX/L

Zubehor

Typ Ident-Nr. MaRbild

IM-CC-3X2BU/2BK 6900475 Federzugklemmen fiir IM-Module (Ex-Gerate mit Baubreite

18 mm); Lieferumfang: 2 Stiick 3-polige blaue Klemmen und s

2 Stiick 3-polige schwarze Klemmen.
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