Sistemi di accesso tramite porta R

CARATTERISTICH
E

Ingresso porta RS Pro con kit
di controllo dell'accesso

Blocco magnetico

StaffaaZeal -per
porta apribile verso

I'interno, montaggio
semplice

Consumo
energetico: C.c. 12V-
15V, corrente 150mA

Frequenza RF:
125KHz

Con lettore EM
interno

Ritardo di sblocco
uscita: Os - 99s

Uscita: 1 rele

Valore nominale del
relé: 2a/12Vdc

Intervallo di lettura:
Da 5cm a 10cm

Funzionamento della o _ _ L _ _
tastiera a infrarossi | prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono

componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Il kit di controllo accessi RS Pro € un dispositivo ideale che puo essere utilizzato in un‘ampia gamma
di ambienti o applicazioni, soprattutto in aree in cui € necessario monitorare la gestione del flusso
delle persone, del traffico e della sicurezza, soprattutto nei punti di ingresso e uscita di edifici come
negozi, uffici, scuole e molto altro ancora.

Specifiche generali

Tipo di sistema Kit di controllo accessi
. , Scatola di rottura vetro, pulsante di uscita, alimentatore,
Componenti inclusi
token RFID
Tastiera Funzionamento della tastiera a infrarossi
Ingresso pulsante Esci Si
Raccordo montaggio semplice
Scuole, universita e college, fabbriche e produzione
Applicazioni industriale, ospedali e ambienti sanitari come ricerca,

laboratori, supermercati e negozi, uffici

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione 12v

Corrente di consumo 150mA
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Specifiche meccaniche

Dimensioni 140mm x 220mm X 74mm
Profondita 74mm

Altezza 140mm

Larghezza 220mm

Intervallo di lettura da 5mm a 10mm

Categoria di protezione

Classe IP IP67

Omologazioni

Conformita/certificazioni RoHS

Il kit contiene:

1 x sistema di prossimita, 2000 utenti - resistente agli agenti atmosferici, grado

di protezione IP67

1 alimentatore con contenitore 12Vdc, 1Amp
1 blocco magnetico

1 staffa a Z&L.

1 pulsante di uscita

1 x unita di vetro di rottura

10 token di prossimita

1 controller a infrarossi
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	Ingresso porta RS Pro con kit di controllo dell'accesso
	Codice RS: 741-8234
	Il kit contiene:


