Transportwagen und Wagen

MERKMALE

Hygienisch - leicht
ZU reinigen

Kann sperrige
Lasten aufnehmen,
indem die Ablage
entfernt wird

Rader fur
Manovrierbarkeit

Maximale Last von
120 kg

Das Drahtdesign
macht es einfach, zu
sehen, was darin
enthalten ist Der
Wagen

RS Pro Rollwagen aus
verchromtem Stahl mit 2
Ablagen, 840 x 650 mm, 120
kg Last

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Professioneller verchromter Drahtwagen von RS Pro, der leicht zu reinigen ist. Dieser robuste
Transportwagen wird mit zwei grof3en festen Radern und zwei gebremsten Rollen geliefert, die es
einfach machen, sich am Arbeitsplatz zu bewegen. Sie kann auch groRere Lasten aufnehmen,
indem sie die mittlere Ablage entfernt, was sie ideal fur verschiedene Anwendungen macht.

Allgemeine

Typ Verstellbarer Boden
Anzahl der Stufen 2
Radtyp Rolle
Radmerkmale 2 fest/2 drehbar
Rahmenmaterial Verchromter Stahl
Radmaterial Kunststoff, Gummi
Bremsen Nein
Lagerhauser, gewerbliche Werkstatten und Garagen,
Anwendungen Werkstatten oder Garagen zu Hause, Gastronomie

und Lebensmittelindustrie, Schulen, Geschafte

Belastbarkeit 120kg
Raddurchmesser 125-mm-Rolle, 200 mm fest
Gewicht 17.5kg

Trolley-GroRRe

Abmessungen 880 mm x 660 mm x 990mm
Tiefe 880mm
Breite 660mm
Hohe 990mm
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AulRenregal-GroRRe
Abmessungen der Plattform
Plattformlange
Plattformbreite

840 mm x 650 mm
840mm
650mm

Overall Size Weight Model
L xW x Hmm kg

860 x660x 990 | 175 | SWIS2Y
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