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Scheda tecnica 
Kit passacavi Rs Pro in nylon 66 nero composto da 
Passacavi Easy Fit, diam. da 6,4 a 48,4 mm 
Codice prodotto RS: 549-599 

 
 

 
 

Descrizione del prodotto 
Il kit di passacavi RS Pro in nylon 66 nero include 263 passacavi di 18 misure diverse, adatti a fori 
di diametro compreso tra 4,8 e 45 mm e a pannelli di spessore compreso tra 1,8 e 3,2 mm. Il kit è fornito 
in una robusta scatola in plastica provvista di informazioni dimensionali sul coperchio. 

 

Caratteristiche e vantaggi 
• Passacavi in nylon 66 nero con testa convessa e finitura opaca concepiti per aderire a bordi sottili dando 
vita a una finitura elegante 
• Alette di posizionamento progettate per una perfetta aderenza 
• Temperatura continua da -20 a 105 °C 
• Fornito in una robusta scatola in plastica provvista di informazioni dimensionali sul coperchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I prodotti RS sono Approvati dai Professionisti perché offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. I nostri prodotti sono stati 
testati da ingegneri che hanno rilevato un livello qualitativo paragonabile a quello dei marchi leader a un prezzo competitivo. 
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Specifiche: 
Gamma di diametro del cavo da 4,8 a 45 mm 
COLORE nero 

Il kit include 263 unità passacavi in PVC nero di 
18 misure diverse 

Materiale nylon 66 
Diametro massimo cavo 45 mm 
Diametro massimo  48,4 
mm Temperatura d'esercizio massima +105 °C 
Diametro minimo del cavo 4,8 mm 
Diametro minimo 6,4 mm 
Temperatura d'esercizio minima  -20 °C  
Intervallo temperatura d'esercizio  da -20 a +105 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I prodotti RS sono Approvati dai Professionisti perché offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. I nostri prodotti sono stati 
testati da ingegneri che hanno rilevato un livello qualitativo paragonabile a quello dei marchi leader a un prezzo competitivo. 
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549-599 

Kit passacavi cieco 
(Contiene 263 passacavi ciechi di 18 misure diverse) 

 
BLINDAUGEN-SATZ 
(Enthält 263 Blindaugen In 18 Größen) 

 
Kit d'oeillets borgnes  
(Contient 263 oeillets borgnes de 18 tailles) 

 
Corredo Rosette Cieche 
(Contiene 263 rosette cieche in 18 misure)      

Passacavo in nylon 66 Intervallo di temperatura da -20 °C a + 105 °C  

Augenmaterial Nylon 66 Temperaturbereich -20°C bis +105°C.  
Oeillet en nylon 66  Températures d'Utilization de -20 °C à + 105 

°C Materiale delle rosette Nylon 66 Intervallo di temperatura da -20 °C a +105 °C 
Diam. foro di montaggio 
Montageloch-Durchmesser 
Diamètre du trou de montage 
Diametro del foro di montaggio 

4,8 6,4 8,0 9,5 11,0 12,7 

Massimo spessore del telaio 
Maximum-Chassisdicke 
Epaisseur maximum du châssis 
Spessore massimo del telaio 

1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 

Diam. testa (A) 
Kopfdurch-messer (A) 
Diamètre de la tête. A) 
Diametro della testa (A) 

6,4 7,9 9,5 11,9 13,5 14,7 

Altezza totale (B) 
Gesamthöhe (B) 
Hauteur totale (B) 
altezza totale (B) 

5,9 7,9 7,7 10,3 10,3 10,3 

Diam. foro di montaggio 
Montageloch-Durchmesser 
Diamètre du trou de montage 
Diametro del foro di montaggio 

14,3 15,9 17,5 19,0 20,6 22,2 

Massimo spessore del telaio 
Massimo-Chassisdicke 
Epaisseur massimo du châssis 
Spessore massimo del telaio 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Diam. testa (A) 
Kopfdurch-messer (A) 
Diamètre de la tête. A) 
Diametro della testa (A) 

16,7 18,2 19,8 23,4 22,6 25,8 

Altezza totale (B) 
Gesamthöhe (B) 
Hauteur totale (B) 
altezza totale (B) 

10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 11,5 

Diam. foro di montaggio 
Montageloch-Durchmesser 
Diamètre du trou de montage 
Diametro del foro di montaggio 

25,4 da 27,8 a 28,6 32 35 38 45 

Massimo spessore del telaio 
Maximum-Chassisdicke 
Epaisseur maximum du châssis 
Spessore massimo del telaio 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Diam. testa (A) 
Kopfdurch-messer (A) 
Diamètre de la tête. A) 
Diametro della testa (A) 

30,6 30,9 34,9 38,1 42,4 48,4 

Altezza totale (B) 
Gesamthöhe (B) 
Hauteur totale (B) 
altezza totale (B) 

11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

All dimensions in millimetres / alle Maße in mm / Toutes les dimensions sont en millimètres / tutte le dimensioni sono in millimetri 
 
 
 
 
 
 

I prodotti RS sono Approvati dai Professionisti perché offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. I nostri prodotti sono stati testati da ingegneri 
che hanno rilevato un livello qualitativo paragonabile a quello dei marchi leader a un prezzo competitivo. 
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 I prodotti RS sono Approvati dai Professionisti perché offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. I nostri prodotti sono 
stati testati da ingegneri che hanno rilevato un livello qualitativo paragonabile a quello dei marchi leader a un prezzo competitivo. 
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