Produktdatenblatt OS RAM 9

SPC.TCL15W 230V E14
SPECIAL T/FRIDGE | Glihlampen, Rohrenform, fur Kihlschrankbeleuchtung

Anwendungsgebiete

- Haushaltskihlschranke
- Nahmaschinen
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Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung 15.00 W
Nennspannung 230V
Bemessungsleistung 15.00 W
Energieverbrauch 15 kWh/1000h

Photometrische Daten

Lichtstrom 110 lm
Farbwiedergabeindex Ra 100
Farbwiedergabeindex Ra 100

Lichttechnische Daten

Startzeit 0.0s

Aufwarmzeit (60 %) 0.00 s

Abmessungen & Gewicht

i

Produktgrafik
Durchmesser 26.0 mm
Lange 57.0 mm
Gesamtldnge 57.0 mm
AufBenkolben T26

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe 0.0 mg
Quecksilberfrei Ja
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Lebensdauer

Nennlebensdauer 1000 h

Bemessungslampenlebensdauer 1000 h
Zusatzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung) E14
Einsatzmoglichkeiten

Dimmbar Ja

Nicht fiir Haushaltsbeleuchtung Yes
Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse E

Klassifikationen

ILCOS

IBT/C-15-230-E14-26

Landerspezifische Informationen

EAN METEL-Code SEG-Nr. STK-Nummer UK Org
4050300201900 OSRPPR15230IR - - -
4050300310282 OSRPP15 8325580 4738915 -
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Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt- Verpackungseinheit =~ Abmessungen (Hdhe Volumen Gewicht brutto
Bezeichnung x Breite x Lange)

4050300201900 SPCTCL15W 230V  Unverpackt 20 mm x 18 mm x 0.01 dm? 11.20¢g
E14 1 37 mm

4050300201917 SPCTCL15W 230V  Versandschachtel 370 mm x 315 mm x  43.12 dm? 6165.25¢g
E14 500 370 mm

4050300310282 SPCTCL15W 230V Faltschachtel 27 mm x 23 mm x 0.04 dm?® 16.00 g
E14 1 61 mm

4050300774558 SPCTCL15W 230V Biindel 110 mm x 62 mm x 0.56 dm3 123.00g
E14 10 82 mm

4050300961729 SPCTCL15W 230V  Versandschachtel 138 mm x 139 mm x  5.28 dm? 1430.00 g
E14 100 275 mm

4050300958019 SPCTCL15W 230V Blister 98 mm x 42 mm x 0.58 dm?® 3460 g
E14 2 140 mm

4050300958026 SPCTCL15W 230V Versandschachtel 1499 mm x 157 mm x  6.69 dm? 44350¢
E14 20 286 mm

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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