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Billeder kan afvige

Bestillingsoplysninger

Type Varenr.

IMF18-12NPPNC0S 1076669

Andre instrumentudførelser og tilbehør  www.sick.com/IMF

 

Oversigt over tekniske data

Egenskaber

Husform Metrisk byggeform

Husets byggeform Standard

Gevindstørrelse M18
1

Diameter Ø 18 mm

Detekteringsafstand Sn 12 mm

Sikret detekteringsafstand Sa 9,72 mm

Indbygning i metal Uskærmet

Skiftefrekvens 1.000 Hz

Tilslutningsmåde Stik M12, 4-polet 1)

Transistorudgang PNP

Udgangsfunktion Antivalent

Elektrisk udførelse DC 4-leder

Kapslingsklasse IP68 2)

IP69K 3)

Særlige egenskaber Velegnet til anvendelse i fødevareindustrien, Modstandsdygtig over for rengøringsmidlerKom-
patibel med kommunikation via IO-Link 1.0

1) Med forgyldte kontakter.
2) Iht. EN 60529.
3) Iht. ISO 20653:2013-03.
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Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding 10 V DC ... 30 V DC

Rippel ≤ 10 %

Spændingsfald ≤ 2 V 1)

Strømforbrug ≤ 10 mA 2)

Hysterese 3 % ... 20 %

Reproducerbarhed ≤ 2 % 3) 4)

Temperaturdrift (af Sr) ± 10 %

Elektromagnetisk kompatibilitet Iht. EN 60947-5-2

Konstant strøm Ia ≤ 200 mA

Kortslutningsbeskyttelse ✔

Kortslutningsbeskyttelse ✔

Tilkoblingspulsbeskyttelse ✔

Chock og vibrationsmodstanddygtig 100 g / 2 ms / 500 cyklusser; 150 g / 1 million cyklusser; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ...
500 Hz / 60 g

Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +100 °C

Husets materiale Rustfrit stål, V4A (1.4404, AISI 316L)

Materiale, aktiv flade Plast, LCP (FDA-godkendt)

Huslængde 65 mm

Brugbar gevindlængde 39 mm

Maks. tilspændingsmoment Typ. 90 Nm

Beskyttelsesklasse II 5)

UL-file-nr. E181493

1) Ved Ia maks.
2) Uden belastning.
3) Ub og Ta konstante.
4) Af Sr.
5) Mærkespænding DC 50 V.

Reduktionsfaktorer
Henvisning Værdierne skal ses som vejledende værdier, der kan variere

Rustfrit stål (V2A) Ca. 0,7

Aluminium (Al) Ca. 0,43

Kobber (Cu) Ca. 0,37

Messing (Ms) Ca. 0,43

Montagehenvisning
Bemærkning Tilhørende grafik, se “Montagehenvisning”

A 18 mm

B 45 mm

C 18 mm

D 36 mm

E 12 mm

F 96 mm
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Klassifikationer

ECl@ss 5.0 27270101

ECl@ss 5.1.4 27270101

ECl@ss 6.0 27270101

ECl@ss 6.2 27270101

ECl@ss 7.0 27270101

ECl@ss 8.0 27270101

ECl@ss 8.1 27270101

ECl@ss 9.0 27270101

ETIM 5.0 EC002714

ETIM 6.0 EC002714

UNSPSC 16.0901 39122230

Kommunikationsinterface

Kommunikationsinterface IO-Link V1.0

Kommunikationsinterface detaljer COM2 (38,4 kBaud)

Procesdatalængde 2 Byte

Procesdatastruktur Bit 0 = Sr reached
Bit 1 = Sa reached

Montagehenvisning

A

A
C

B 

D 

E 

F 

Tilslutningsskema
cd-006

BN

BK

WH

+ (L+)

NO

NC

1

4

2

BU
- (M)

3
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Identifikation
Ikke fast indbygning

0

0

10
(0.39)

20
(0.79)

2
(0.08)

4
(0.16)

6
(0.24)

8
(0.31)

12
(0.47)

10
(0.39)

10
(0.39)

20
(0.79)

Sn in mm (inch)

Distance in mm (inch)

Måltegning (Dimensioner i mm)

IMF18, uskærmet

M
1

8
x1

 

8 (0.31) 39 (1.54)

65 (2.56) 

8.9 (0.35)

Anbefalet tilbehør
Andre instrumentudførelser og tilbehør  www.sick.com/IMF

Kort beskrivelse Type Varenr.

Universelle klemsystemer

Plade N06N til universalklemmeholder, M18, Rustfrit stål 1.4571 (plade), Rustfrit stål
1.4408 (klemmeholder), Universalklemmeholder (5322627), fastgørelsesmaterialer

BEF-KHS-N06N 2051622

Montagevinkler og -plader

Fastgørelsesplade til M18-sensorer, Rustfrit stål, ekskl. fastgørelsesmateriale BEF-WG-M18N 5320948

Fastgørelsesvinkel til M18-sensorer, Rustfrit stål, ekskl. fastgørelsesmateriale BEF-WN-M18N 5320947
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Kort beskrivelse Type Varenr.

Stikforbindelser og ledninger

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, vinklet
Hoved B: Stik, M12, 4-polet, lige
Ledning: PP, uskærmet, 2 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DSL-1204-B02MRN 6058502

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, vinklet
Hoved B: Stik, M12, 4-polet, lige
Ledning: PP, uskærmet, 5 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DSL-1204-B05MRN 6058503

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, lige
Hoved B: Stik, M12, 4-polet, lige
Ledning: PP, uskærmet, 2 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DSL-1204-G02MRN 6058499

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, lige
Hoved B: Stik, M12, 4-polet, lige
Ledning: PP, uskærmet, 5 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DSL-1204-G05MRN 6058500

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, lige
Hoved B: løs kabelende
Ledning: PP, uskærmet, 2 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DOL-1204-G02MRN 6058291

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, lige
Hoved B: løs kabelende
Ledning: PP, uskærmet, 5 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DOL-1204-G05MRN 6058476

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, vinklet med LED
Hoved B: løs kabelende
Ledning: PP, uskærmet, 2 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DOL-1204-L02MRN 6058482

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, vinklet med LED
Hoved B: løs kabelende
Ledning: PP, uskærmet, 5 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DOL-1204-L05MRN 6058483

6 NÆRHEDSSENSORER | SICK Online-datablad | 2018-07-08 12:06:38

Der tages forbehold for fejl og ændringer

http://www.sick.com/6058502
http://www.sick.com/6058502
http://www.sick.com/6058503
http://www.sick.com/6058503
http://www.sick.com/6058499
http://www.sick.com/6058499
http://www.sick.com/6058500
http://www.sick.com/6058500
http://www.sick.com/6058291
http://www.sick.com/6058291
http://www.sick.com/6058476
http://www.sick.com/6058476
http://www.sick.com/6058482
http://www.sick.com/6058482
http://www.sick.com/6058483
http://www.sick.com/6058483


﻿

IMF18-12NPPNC0S | IMF
INDUKTIVE SENSORER

Kort beskrivelse Type Varenr.

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, vinklet
Hoved B: løs kabelende
Ledning: PP, uskærmet, 2 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DOL-1204-W02MRN 6058474

Hoved A: Hunstik, M12, 4-polet, vinklet
Hoved B: løs kabelende
Ledning: PP, uskærmet, 5 m
Produktet er generelt resistent over for kemiske rengøringsmidler (se ECOLAB) samt
yderligere f.eks. H2O2, CH2O2. Før permanent indbygning skal materialets modstands-
dygtighed over for de anvendte rengøringsmidler kontrolleres., Resistent over for mælke-
syre og hydrogenperoxid (H2O2)

DOL-1204-W05MRN 6058477
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

Overblik over SICK
SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applika-
tioner. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv 
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader. 

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente 
sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med 
henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til 
en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele 
maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet. 

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

Tæt på i hele verden:
Kontaktpersoner og afdelinger - www.sick.com


