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TiM150-3010300
TiM1xx

2D-LIDAR-SENSORER
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TiM150-3010300 | TiM1xx
2D-LIDAR-SENSORER

Bestillingsoplysninger

Type Varenr.

TiM150-3010300 1093243

Andre instrumentudførelser og tilbehør  www.sick.com/TiM1xx

 

Oversigt over tekniske data

Egenskaber

Måleprincip HDDM+

Indsatsområde Indoor

Lyskilde Infrarød (850 nm)

Laserklasse 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

Åbningsvinkel

Horisontal 200°

Scanningsfrekvens 14,5 Hz

Vinkelopløsning 1°

Arbejdsområde 0,05 m ... 10 m

Rækkevidde

Ved 10 % remission 2,8 m ... 3 m, afhængigt af vinklen

Mekanik/elektricitet

Tilslutningsmåde 1 x 5-polet M12-hanstik (drejeligt)

Forsyningsspænding 10 V DC ... 28 V DC 1)

Effektforbrug Typ. 2,7 W

Husfarve Lyseblå (RAL 5012)

Kapslingsklasse IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)

Beskyttelsesklasse III (IEC 61140:2016-1)

Vægt 122 g, uden tilslutningskabler

Dimensioner (L x B x H) 60 mm x 60 mm x 75,8 m

1) Ved anvendelse af IO-Link: Uv > 18 V.
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Ydelse
Reaktionstid Typ. 70 ms

Detekterbar objektform Stort set vilkårlig

Systematisk fejl ± 40 mm 1)

Statisk fejl 30 mm 1)

Integrerede applikationer Feltanalyse

Antal feltområder 1 feltsæt

Simultanevalueringer 1 (2 felter)

1) Typisk værdi, den faktiske værdi afhænger af omgivelsesbetingelserne.

Grænseflader
IO-Link ✔

Funktion AUX, Parametrering

Digitalindgange 1

Transistorudgange 2 (Push-pull)

Forsinkelsestid 69 ms ... 30.015 ms (konfigurerbar)

Holdetid 69 ms ... 30.015 ms (konfigurerbar)

Optiske visninger 2 LEDs (ON, Detekteringstilstand)

Omgivelsesdata
Objektreflektion 4 % ... 1.000 % (Reflektorer)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005

Vibrationsmodstand

Sinus-resonans-scanning 10 Hz ... 1.000 Hz 1)

Sinuskontrol 10 Hz ... 150 Hz, 1 g, 1 frekvenscyklusser 1)

Støjtest 10 Hz ... 200 Hz, 5 g RMS, 2 timer 2)

Omgivelsestemperatur –10 °C ... +50 °C

Lagertemperatur –30 °C ... +70 °C

Tilladt relativ luftfugtighed ≤ 95 %, ikke kondenserende 3)

Ufølsom for fremmedlys 30.000 lx

1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-64:2008.
3) EN 60068-2-30:2005.

Generelle henvisninger
Bemærkning om anvendelse Sensoren er ikke et sikkerhedselement i henhold til gældende lovgivning om maskinsikkerhed.

Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270990

ECl@ss 5.1.4 27270990

ECl@ss 6.0 27270913

ECl@ss 6.2 27270913

ECl@ss 7.0 27270913

ECl@ss 8.0 27270913
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ECl@ss 8.1 27270913

ECl@ss 9.0 27270913

ECl@ss 10.0 27270913

ECl@ss 11.0 27270913

ETIM 5.0 EC002550

ETIM 6.0 EC002550

ETIM 7.0 EC002550

UNSPSC 16.0901 46171620
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Måltegning (Dimensioner i mm)
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①  Fastgørelsesgevind M3, 2,8 mm dybt (blindhulsgevind), maks. tilspændingsmoment 0,7 Nm
②  Optikkappe
③  Modtageområde (lysindgang)
④  Sendeområde (lysudgang)
⑤  Grønne LED'er
⑥  Røde LED'er
⑦  Markering af position på niveau med lysudgangen
⑧  5-polet M12-stik (drejeligt)
⑨  Område, hvor der ikke må forefindes nogen reflekterende flade, når enheden er monteret
⑩  Pilemarkering til understøttelse af justeringen (0°-akse)
⑪  Åbningsvinkel 200° (synsfelt)
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Driftsområdediagram

Scanning range max. 10 m (32.81 ft)

Scanning range 2.8 m to 3 m (9.19 ft to 9.84 ft)
for objects with 10 % remission, dependent on the angle

200°

90°

–90°

100°

‒100°

0°0

Scanning range in m (feet) 

Scanning range in m (feet)

0

6
(19.69)

6
(19.69)

2
(6.56)

2
(6.56)

2
(6.56)

2
(6.56)

6
(19.69)

10
(32.81)

14
(45.93)

10
(32.81)

14
(45.93)

6
(19.69)

14
(45.93)

14
(45.93)

10
(32.81)

10
(32.81)

Anbefalet tilbehør
Andre instrumentudførelser og tilbehør  www.sick.com/TiM1xx

Kort beskrivelse Type Varenr.

Montagevinkler og -plader

Fastgørelsessæt Fastgørelsessæt 2082188

Q-Lock fastgørelsessæt Q-Lock fast-
gørelsessæt

2083311

Tilslutningsmoduler

IO-Link V1.1 portklasse A, USB2.0 tilslutning, valgfri ekstern strømforsyning 24 V/1 A IOLA2US-01101
(SiLink2 Master)

1061790

Stikforbindelser og ledninger

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, lige, A-kodet
Hoved B: Stik, M12, 5-polet, lige, A-kodet
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, uskærmet, 2 m

YF2A15-
020UB5M2A15

2096009
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Kort beskrivelse Type Varenr.

Hoved A: Hunstik, M12, 5-polet, lige, A-kodet
Hoved B: åben ledningsende
Ledning: Sensor-/aktuator-ledning, PUR, halogenfri, uskærmet, 2 m

YF2A15-
020UB5XLEAX

2095617

Anbefalede serviceydelser
Meer services  www.sick.com/TiM1xx

Type Varenr.

Forlængelse af garantien

• Produktområde: Identifikationsløsninger, Industriel Billedbehandling, Afstandsmålere, Måle-
og detekteringsløsninger

• Leveringsomfang: Ydelserne svarer til omfanget i producentens lovmæssige garanti (SICK's
generelle indkøbsbetingelser)

• Varighed: Fem års garanti efter leveringsdato.

Forlængelse af garantien til i
alt fem år efter leveringsdato

1680671

Produkt-, system- og softwaretræning

• Leveringsomfang: Kursusindholdet refererer til følgende 2D-LiDAR- og 3D-LiDAR-sensorer:
LMS-serien, MRS1000, MRS6000, NAV-serien eller TiM-serien, Kursets opbygning og sted
kan aftales med SICK

Training LMS/MRS/NAV/TiM 1612234

Idriftsættelse

• Produktområde: 2D-LiDAR-sensorer, 3D-LiDAR-sensorer
• Leveringsomfang: Kontrol af tilslutning, finjustering, indstilling af overvågningsområderne,

indstilling og optimering af parametrene for LMS/MRS/NAV/TiM samt tests, Etablering af de
tidligere specificerede funktioner for basisindstillinger, parametre for feltapplikation, filter til
visning af rådata og produktspecifik parameteropsætning

• Rejseomkostninger: Priserne indeholder ikke rejseomkostninger som f.eks. udgifter til ho-
tel, fly, rejsetid eller udlæg.

• Varighed: Supplerende arbejder faktureres efter ressourceforbrug

Idriftsættelse LMS/MRS/
NAV/TiM (Prime-pakke)

1680672

Vedligeholdelse

• Produktområde: 2D-LiDAR-sensorer, 3D-LiDAR-sensorer
• Leveringsomfang: Kontrol, analyse og genoprettelse af de fastlagte funktioner, Kontrol og til-

pasning af basisindstillinger, parametre for feltapplikation, filter til visning af rådata og pro-
duktspecifik parameteropsætning

• Rejseomkostninger: Priserne indeholder ikke rejseomkostninger som f.eks. udgifter til ho-
tel, fly, rejsetid eller udlæg.

• Varighed: Supplerende arbejder faktureres efter ressourceforbrug

Vedligeholdelse
LMS/MRS/NAV/TiM

1682593
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

OverblIK Over SICK
SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applika-
tioner. en enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv 
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader. 

vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente 
sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med 
henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til 
en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK lifeTime Services supporterer under hele 
maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet. 

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TæT på i hElE vErdEN:
Kontaktpersoner og afdelinger - www.sick.com


