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ESPAÑOL 



 

CARACTERÍSTICAS 
* 2 en 1, un medidor incluido "termómetro tipo k" y 

"calibrador de termopar tipo k" 

* Calibrador de precisión para termómetro tipo k, 
calibración de dispositivos de proceso y medición de 
señales de proceso. 

* Amplio rango: de -199 °C a 1230 °C (de -325 °F a 
2246 °F). 

* El circuito del microprocesador asegura una precisión 
elevada y proporciona funciones y características 
especiales. 

* Circuito de compensación de linealidad de temperatura 
integrado, precisión elevada. 

* Función de retención de datos y selección de °C y °F 
para la medición de temperatura. 

* Selección de °C y °F mediante el botón frontal del 
calibrador de temperatura. 

* Sensor de termopar para temperatura, medición, tiempo 
de respuesta rápido. 

* Interfaz informática serie RS 232 PC. 

* Entrada de medición de temperatura para cumplir con 
cualquier sonda estándar de tipo K (NiCr-NiAl). 

* Equipado con toma de medición de entrada tipo K 
estándar. 

* Display LCD extragrande, fácil lectura. 

* Funciona con batería 006P DC 9 V. 

* Utiliza componentes duraderos, de larga duración, 
Incluyendo una carcasa de plástico ABS ligera. 

 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
Circuito Chip personalizado de LSI de 

microprocesador con circuito de corrección 
de linealidad de termopar. 

Pantalla Tamaño de dígito de 14,8 mm (0,58 pulg.). 
Display LCD extragrande con anunciador. 

Función 2 en 1: 
Termopar tipo k, 
Calibrador de termopar de tipo k. 

Rango Medida: 
-199,9 °C a 1230 °C/-327 °F a 2246 °F. 

Calibrador 
-199,9 °C a 1230 °C/-327 °F a 2246 °F. 

Polaridad ' - ' indica polaridad negativa. 

Termómetro Sensor 
Tipo 

Termopar K  
(NiCr-NiAl). 

Entrada 
Impedancia 

10 MΩ 

Muestreo Aprox. 1 segundo. 

Salida de 
datos 

Interfaz de ordenador serie RS 232 para PC. 

Indicación de Indicación de " - - - ". 

entrada 
excesiva 



 

 
Temperatura 
de 
funcionamient
o 

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F). 

Funcionamien
to 
Humedad 

Menos del 80 % de HR. 

Fuente de 
alimentación 

Batería 006P DC 9 V, MN1604/PP3 o 
equivalente. 
Uso intensivo o tipo alcalina. 

Alimentación 
Corriente 

Aprox. 9 mA dc. 

Peso 280 g/0,62 LB (incluida la batería). 

Tamaño 185 x 73 x 38 mm (7,3 x 3,0 x 1,5 pulg.) 

Accesorios 
Incluido 

1 manual de instrucciones 
1 cable de conector macho tipo k doble, DUK-
02 

Accesorios 
opcionales 
(consulte la 
página 9) 

* Sonda de temperatura, TP-01, TP-02A, 
TP-03, TP-04. 

* Maletín de transporte, CA-03, CA-04. 
* Software, SW-U801-WIN. 
* Cable RS232, UPCB-01. 
* Cable USB, USB-01. 

 
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ( 23 ± 5 °C) 

 
Termopar - Calibrador de tipo K 

 

Rango de calibrador Resolución Precisión 

°C 

-199,9 °C a -100,1 °C 0,1 °C ± (1 % + 1 °C) 

-100,0 °C a 999,9 °C 0,1 °C ± (0,5 % + 1 °C) 

1000 °C a 1230 °C 1 °C 

°F 

-327 °F a -200 °F 1 °F ± (1 % + 2 °F) 

-199,9 °F a -148,1 °F 0,1 °F 

-143,0 °F a 999,9 °F 0,1 °F ± (0,5 % + 2 °F) 

1000 °F a 2246 °F 1 °F 

 

Termómetro, medición 

 

Gama de termómetro Resolución Precisión 

°C 

-199,9 °C a -100 °C. 0,1 °C ± (1 % + 1 °C) 

-100,0 °C a 999,9 °C 0,1 °C ± (0,5 % + 1 °C) 

1000 °C a 1230 °C 1 °C 

°F 

-327 °F a -200 °F 1 °F ± (1 % + 2 °F) 

-199,9 °F a -148,1 °F 0,1 °F 

-143,0 °F a 999,9 °F 0,1 °F ± (0,5 % + 2 °F) 

1000 °F a 2246 °F 1 °F 

La especificación de precisión del termómetro se aplica 
sólo al propio instrumento y se deben tener en cuenta los 
límites de error permitidos en el termopar. 

 


