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RS PRO Heizungs- und  
Lüftungstemperaturüberwachung 

RS-Bestellnummer: 434-2415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS Professionally Approved Products bieten Ihnen Teile in 
professioneller Qualität in allen Produktkategorien. Unsere 
Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine 
vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premiumpreis zu zahlen. 

• Thermoelement vom 
Typ K 
 

• Speziell für Heizungs- 
und 
Lüftungsanwendunge
n entwickelt 

• Umfasst ein 
Thermometer mit zwei 
Eingängen, zwei 
Rohrschellensonden, 
Sonden mit 
Steckerbefestigung 
und eine Griffsonde 

• Kommt mit einer 
praktischen 
Tragetasche und 
Bedienungsanleitung 

MERKMALE 
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Dieses Thermometer-Kit von RS PRO wurde speziell für Heizungs- und 
Lüftungsanwendungen entwickelt und umfasst ein Thermometer mit zwei Eingängen, 
zwei Rohrklemmensonden, eine Reihe von Sonden mit Steckerbefestigung und einen 
Sondengriff. Die gesamte Ausrüstung ist bequem in einer kompakten Tragetasche 
verstaut. 
  

 

 

 

Thermometer  

  

Serie TME 

Modellnummer MM2020 

Thermometertyp Handlich 

Kompatible Sondentypen K/T/J/R/N/E/S 

Anzahl der Temperatureingänge Zwei 

Absolute maximale Temperaturmessung 1372⁰C 

Temperaturskala Celsius/Fahrenheit 

Anzeigetyp LCD 

Auflösung 0,1⁰ bis 1000⁰ 

Beste Genauigkeit ±0,1 % des Messwerts ±0,2⁰C 

Temperaturkoeffizient 0,01 % des Messwerts /⁰C 

Temperaturskala ITS-90 

Automatische Abschaltung 10 Minuten (vom Benutzer konfigurierbar) 

Betriebstemperatur -40⁰C bis 50⁰C 

Lagertemperatur -40⁰C bis 50⁰C 

Betriebsfeuchtigkeit 0 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit 

Anwendungen HVAC, Gebäudemanagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

Allgemeine Spezifikation 
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Rohrschellensonde  

  

Serie RSPRO 

Sondentyp Fläche 

Sondenspitzentyp Klemme 

Sensorart Thermoelement Typ K 

Mindesttemperaturmessung -50⁰C 

Maximale Temperaturmessung 150⁰C 

Reaktionszeit 7 Sekunden (96 % des Wertes in Wasser) 

Beste Genauigkeit ±0,25⁰C (±0,15%) 

Genauigkeitsklasse ½ Klasse I 

Steckertyp Ministecker 

Betriebstemperatur -50 bis 150⁰C 

Lagertemperatur -30 bis 50⁰C 

Anwendungen HVAC, Gebäudemanagement 

 

Griff für steckermontierte Sonden  

  

Serie RSPRO 

Sondentyp Handhaben 

Sondenspitzentyp Buchse für Thermoelement 

Sensorart Thermoelement Typ K 

Mindesttemperaturmessung N / A 

Maximale Temperaturmessung N / A 

Reaktionszeit N / A 

Beste Genauigkeit ±1,5⁰C (±0,25%) 

Genauigkeitsklasse Klasse I 

Steckertyp Ministecker 

Betriebstemperatur -50 bis 80⁰C 

Lagertemperatur -20 bis 50⁰C 

Anwendungen N / A 
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Steckermontierte Allzwecksonde  

  

Serie RSPRO 

Sondentyp Mineralisoliert 

Sondenspitzentyp Gewölbtes Ende 

Sensorart Thermoelement Typ K 

Mindesttemperaturmessung -100⁰C 

Maximale Temperaturmessung 750⁰C 

Reaktionszeit 2 Sekunden (96 % des Wertes in Wasser) 

Beste Genauigkeit ±1,5⁰C (±0,25%) 

Genauigkeitsklasse Klasse I 

Steckertyp Ministecker 

Betriebstemperatur -100 bis 750⁰C 

Lagertemperatur -20 bis 50⁰C 

Anwendungen 
HVAC, Facility Management, Industrie, 
Wissenschaft 

 

Steckermontierte bewegliche Luftsonde  

  

Serie RSPRO 

Sondentyp Luft 

Sondenspitzentyp Freiliegende Thermoelementverbindung 

Sensorart Thermoelement Typ K 

Mindesttemperaturmessung -100⁰C 

Maximale Temperaturmessung 400⁰C 

Reaktionszeit 0,1 Sek. (96 % des Wertes in Gasbewegung) 

Beste Genauigkeit ±1,5⁰C (±0,25%) 

Genauigkeitsklasse Klasse I 

Steckertyp Ministecker 

Betriebstemperatur -100 bis 400⁰C 

Lagertemperatur -50 bis 50⁰C 

Anwendungen 
HVAC, Facility Management, Industrie, 
Wissenschaft 
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Steckermontierter Oberflächenfühler  

  

Serie RSPRO 

Sondentyp Fläche 

Sondenspitzentyp Schleifenband 

Sensorart Thermoelement Typ K 

Mindesttemperaturmessung -100⁰C 

Maximale Temperaturmessung 250⁰C 

Reaktionszeit 
0,1 Sek. (96 % des Wertes auf sauberem 
Metall) 

Beste Genauigkeit ±1,5⁰C (±0,25%) 

Genauigkeitsklasse Klasse I 

Steckertyp Ministecker 

Betriebstemperatur -100 bis 250⁰C 

Lagertemperatur -30 bis 50⁰C 

Anwendungen 
HVAC, Facility Management, Industrie, 
Wissenschaft 

 

 

 

 

Thermometer  

  

Gehäusematerial Abs 

Maße 130 x 70 x 33 mm 

Länge 130mm 

Breite 70mm 

Höhe 33mm 

Gewicht 155g 

 

Griff für steckermontierte Sonden  

  

Sondendurchmesser  

Montageart Handlich 

Prozessverbindung Mini-Steckdose 

Kabellänge 2m 

Kabelisoliermaterial Polyurethan 

Mechanische Spezifikationen 
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Rohrschellensonde  

  

Passende Rohrgröße Bis zu 25mm 

Montageart Handlich 

Prozessverbindung N / A 

Kabellänge 2m 

Kabelisoliermaterial Polyurethan 

 

Steckermontierte Allzwecksonde  

  

Sondendurchmesser 3mm 

Montageart Handlich 

Prozessverbindung N / A 

Kabellänge N / A 

Kabelisoliermaterial N / A 

 

Steckermontierte bewegliche 
Luftsonde 

 

  

Sondendurchmesser 4 mm (30 mm Spitze) 

Montageart Handlich 

Prozessverbindung N / A 

Kabellänge N / A 

Kabelisoliermaterial N / A 

 

Steckermontierter 
Oberflächenfühler 

 

  

Sondendurchmesser 10 mm (Sondenspitze) 

Montageart Handlich 

Prozessverbindung N / A 

Kabellänge N / A 

Kabelisoliermaterial N / A 
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Thermometer  

  

Batterietyp 9V PP3 

Batterielebensdauer Mehr als 200 Stunden (alkalisch) 

Steckertyp Mini-Thermoelement 

 

 

 

 

Thermometer & Mehrzwecksonde  

  

IP-Bewertung Wasserdicht 

 

Andere Sonden  

  

IP-Bewertung Wasserdicht 

 

 

 

Thermometer  

  

EAN 5060379945130 

Zolltarifnummer 90251980 

  

Sonde  
  
EAN 5060379945130 

Zolltarifnummer 90259000 

 

 

 

 

 

 

Elektronische Spezifikationen 

Schutzkategorie 

Weitere Informationen 
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Thermometer  

  

eCl@ss  5060379945130 

UNSPSC 90251980 

  

Sonde   

  

eCl@ss  5060379945130 

UNSPSC 90259000 

 

 

 

Erklärungen CE 

Zertifizierung für 
explosionsgefährdete Bereiche 

Nein 

Standards erfüllt Nein 

 

 

 

Lagernr. Marke Produktname Anwendung Sensorart Thermometertyp 

219-5634 RSPRO Budget 
Legionellen-
Kit 

Legionellen Thermoelement 
Typ K 

Thermometer mit 
einem Eingang 

204-8405 RSPRO Kompaktes 
Legionellen-
Kit 

Legionellen Thermoelement 
Typ K 

Thermometer mit 
einem Eingang 

255-522 RSPRO Legionellen-
Kit 

Legionellen Thermoelement 
Typ T 

Thermometer mit 
einem Eingang 

712-8209 RSPRO Facility-
Management-
Kit 

Verwaltung 
von 
Einrichtungen 

Thermoelement 
Typ K 

Thermometer mit 
zwei Eingängen 

219-5351 RSPRO Facility-
Management-
Kit 

Verwaltung 
von 
Einrichtungen 

Thermoelement 
Typ K 

Thermometer mit 
einem Eingang 

 

Einschließlich Zubehör 

• Benutzerhandbuch 

• 1 x 9-V-PP3-Batterie 

• Stoßfester Gummistiefel 

Einstufung 

Zulassungen 

Ähnliche Produkte 


