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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 容量 0.8 至 10 安时 

 

• led 充电显示 

 

• 宽范围输入 

 

• 可互换电源插头 

 

• 高功率 

 

• 低待机功率 

 

• 充电控制、以最大程

度延长电池寿命 

 

 

特点 
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所有电池充电器、也称为充电器、都有一个共同点。充电协议相同。充电器在特定的持续时间内通过

电池为电流供电。我们推出的 RS Pro 电池（称为 lib ）充电控制器可确保电池获得最佳电量且无过度

充电、从而最大程度延长电池寿命。这些装置经认证可用于医疗和非医疗应用。任何电池充电器的清

洁过程都类似。要清洁充电器、请断开其与电源适配器的连接、只能使用干布。为确保充电器正常工

作、请保持充电触点无灰尘和污垢。  

 

 

 

化学品收费 锂离子     
已充电的电池容量 电池组 

应用 高科技充电器、工业和医疗认证、可为医疗、工业和商

业设备、军事和航空应用充电 
      

 

 

输入电压  100 至 240 v 交流 
输入电流 ≤100 μA 
插头类型   全球 

    

输出数据         
已充电的电池数量     2  
容量  0.8 至 10 安时 
输出连接器  推入式 

  

     

 

尺寸         51.5mm x 34mm x 87.5 mm   

重量 140g      
 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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工作温度  0°C 至 +40°C 
   

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863, 
安全标准  医疗 – iec 60601-1 、 UL2601 － 1 、 EN60601 － 1  

工业 – iec 60335-2-29 、 en 60335-2-29  
      

 

 

 
     

 

 

认证 

操作环境规格 
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