Flexible Rohre ‘E]

MERKMALE
Flexibler PVC-Schlauch von

Glaskl

T RS Pro, transparent, 15 mm

AuBendurchmesser, 25 m

Ausgezeichnete Iang, 135 mm Biegeradius,

Abrieb- und .

Korrosionseigensch VerSChledene Anwendungen

aften

Gute Flexibilitat

Ungiftige, \
geruchlose PVC-

Formulierung, die
die Schnur von
Trinkwasser
reduziert

EG-konform fur
Lebensmittelanwend
ungen

Geeignet fur den

Einsatz mit Alkohol,
Benzin, Olen, Fetten
und Losungsmitteln

Sehr bestandig
gegen eine Vielzahl Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in

von Sauren und allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Laugen Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Flexible Rohre

Produktbeschreibung

Transparenter PVC-Schlauch von RS Pro, geeignet fur Niederdruck-Lebensmittel und industrielle
Anwendungen. Dieser Schlauch besteht aus hochwertigen, ungiftigen Materialien flr ausgezeichnete
Klarheit, Flexibilitat und Langlebigkeit Gber einen groRen Temperaturbereich.

Allgemeine

Material

Farbe

Verstarkt
Nenngrotie
Materialharte
Entflammbarkeit

Anwendung

PVvC

Transparent

Nein

10 mm x 15 mm
BSS45 FDA-Zulassung

Selbstverléschend
Allgemeine industrielle Anwendungen; Wissenschaft;
Pharma; Medizin

Innendurchmesser
Aullendurchmesser
Lange

Biegeradius
Gewicht pro Meter
Coil

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur
Maximale Betriebstemperatur

12mm
15mm
25m
135mm
0.092kg
2.75kg

-15°C
+60°C
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Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung

RoHS-konform
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