Batterie al piombo R

CARATTERISTICHE
Batteria al piombo RS PRO

Basse emissioni di 12V, 1 .2Ah

gas 99% piu
ricombinazione

Eccellente recupero
da scarica completa

A prova di perdite -
batterie a tenuta

L'alloggiamento in
resina ABS e
conforme allo
standard UL94-HB

Trasporto su strada
in conformita a
UN2800 (batterie,
umidi, a tenuta)

Trasporto in
aeromobili conforme
alla
regolamentazione
speciale "A67"
"IATA" e "ICAQ".
(Batterie, umidi, a
tenuta)

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Batterie al piombo

DESCRIZIONE del prodotti

Le batterie al piombo RS PRO sono adatte per I'uso in diversi settori come pure per impieghi
generali. Le batterie sono adatte per applicazioni di standby e carico flottante. Queste batterie sono

batterie ricaricabili a lunga durata.

Specifiche generali

Technologia
Progettato per applicazioni cicliche
Classificazione Eurobat

Materiale del contenitore

Applicazione

Specifiche elettriche

AGM
No
Da 3 ab anni

(UL94-HB) conforme

Applicazioni di carico di emergenza e costante
(flottante).

Capacita

Tensione nominale

Tipo di terminal

Celle per unita

Tensione per unita

max.) Corrente di scarica

max.) Limite corrente di carica
Tensione di carica galleggiante
Resistenza interna
Equalizzazione e ciclo di servizio

Autoscarica

1.2Ah

12v

T1

6V

12v

129a (5 sec)

0.36A

Da 13,5V CCa13,8V CC/mediaunitaa25°C
90m Ohm

Da 14,4V CC a 15,0 V CC/media unitaa 25°C

Le batterie possono essere conservate per piu di 6
mesi a 25°C. Rapporto di autoscarica inferiore al 3% al
mese a 25°C. Caricare le batterie prima dell'uso.
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Specifiche meccaniche

Dimensioni 97mm x 43mm X 52mm
Altezza 97mm

Lunghezza 43mm

Larghezza 52mm

Peso 5709

Specifiche dell'ambiente operativo

Scarica: Da -15°C a 50°C.

Temperatura d'esercizio: - Carica: Da 0°C a 40°C.
Conservazione : da -15°C a 40°C.
Gam'ma di temperatura di esercizio 25°C +3°C
nominale
Conformita/certificazioni UL94-HB
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CONSTAMT VOLTAGE CHARGE
FI!D: §37-5444 [12V1 2AHI20HR] e

Maintenance-free Sealed Lead-acid Battery Standby use: 135118 ¥

Cycia i 14 4-15.0 L'}
c € ﬁ Initial curreni: Loss than 0. 38 A

Pb ; o
Nt wp i Pb Fiak of fire, ssgioemn_ of o Do vl dosasse mbie
MADE M4 CHIMA ATTRY T B PCILRY e Bh0vE the 07T, B inanarEne.
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Drag to rotate

Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type 20C | -10C 0T 57 10T | 20C 251 j0c | 40C | 45C

Bgﬁfw evatav| 46% | 66% | 86% | 89% | 93% | 98% | 100% | 102% | 103% | 105%

Constant Current Discharge Gbi_

FVITime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 2h 3h dh 5h Eh 8h 10h 20h

1.85Vfeell] 160 | 11.7 | 987 | B46 | 617 | 452 | 360 | 214 | 160 | 130 110 | 085 | 0.756 | 0.626 | 0.343

1.80Vicell] 192 | 137 | 113 | 920 | 665 | 480 | 383 | 224 | 166 | 135 | 114 | 099 | 0783 | 0653 | 0350

1.75Vieell| 215 | 148 | 120 | 970 | 692 | 4989 | 388 | 21 171 | 138 | 116 | 101 | 0.795 | 0663 | 0.357

1.70VIcell] 234 | 158 | 128 | 102 | 718 | 512 | 405 | 236 | 175 | 141 118 | 1.03 | 0812 | 0.672 | 0.361

1.65Vicell| 255 | 168 | 134 | 106 | 743 | 5328 | 417 | 240 | 177 | 143 | 1.2 104 | 0823 | 0680 | 0.365

1.60Vicell| 268 | 176 | 138 | 109 | 764 | 542 | 426 | 246 | 181 | 146 | 123 | 106 | 0837 | 0680 | 0.371

Constant Power Discharge Eha_

EViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h h Ih dh 5h Eh 8h 10k 20h

185Vicell] 303 | 223 | 192 | 164 | 120 | 886 | 708 | 423 | 317 | 258 | 220 | 1.9 152 | 126 | 0694

1.80Vicell| 359 | 268 | 215 | 17.7 | 129 | 937 | 752 | 442 | 330 | 269 | 227 | 197 | 157 | 1.3 | 0704

1.75Vicell| 398 | 280 | 228 | 186 | 134 | 972 | 7.79 | 4585 | 337 | 274 | 231 | 200 | 159 | 133 | 0716

1.70Vicell] 428 | 285 | 240 | 193 | 138 | 989 | 788 | 461 | 342 | 278 | 234 | 203 | 161 133 | 0718

1.65Vicell| 457 | 307 | 248 | 188 | 141 | 101 | B02 | 465 | 345 | 280 | 236 | 2056 | 162 | 134 | 0720

160Vicell] 470 | 315 | 2581 | 201 | 143 | 103 | 813 | 473 | 350 | 283 | 239 | 207 | 163 | 135 | 0728
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Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge
Voltage Vieell 1.80W 1.75V 1,60V

Discharge - . _ ~
Current (A) CA) =02C | 0.2C< (A) <1.0C | (A) =1.0C

Self Discharge Characteristics —
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Batlery lemperalure ‘Supplementary charge reguired before use Optional changing way as below:
B 1.Charged for abowe 3 days at limted current 0.25CA and constant volatge 2 25Vicell.
2.Charged for abowe 20hours at limted current 0.25CA and constant volatge 2 45 cell.
3 Charged for 8-10hours at limted curnent 0.05CA .

- Avoid this storage period unbess regular Top charge.
Supplementary charge may often fall to recover the full capacity

Float Charging Characteristics — Discharge Characteristics —
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Charging Method:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2.4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14 .4V then 0.1Cx4h
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Batterie al piombo R
Dimensions
Unit: mm Dimension:151 (L)*65 (W) %89.5(H) ® T4 Terminal
; Unit: mm
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