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Nickel-
Steckverbinder mit
Zugentlastung fur
eine zuverlassige
Verbindung

Fur eine Vielzahl von
Anwendungen

geeignet

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Dieses hochwertige USB-Kabel von RS Pro verfiigt tber einen USB-2.0-A-Stecker an beiden Enden
des Kabels und bietet auRergewothnliche Qualitat und Zuverlassigkeit, die fur eine Vielzahl von
Anwendungen geeignet ist. Mit dem Zusatz von USB 2.0 kann das Kabel Geschwindigkeiten von bis
zu 480 Mbit/s erreichen. Die Kabelbiegung verfugt Uber Kupferleiter und Ableitungsdraht mit einem
Aluminiumgeflecht zur Abschirmung, um ein leistungsstarkes USB-Kabel zu gewéhrleisten. Die
internen Dréahte sind in einer weilRen PVYC-Ummantelung eingeschlossen, die eine ausgezeichnete
Haltbarkeit und Korrosionsbestandigkeit bietet und gleichzeitig flexibel genug ist, um
Kabelmanagementlosungen aufzunehmen. Beide Steckverbinder sind aus Nickel gefertigt und
verfligen Uber eine Zugentlastung, um ein Absplittern des Kabels zu verhindern, wéhrend sie
gleichzeitig optimale Leistung und Schutz bieten. Dieses leistungsstarke USB-Kabel ist ideal fur den
Anschluss verschiedener Geréate, die geladen, mit Strom versorgt oder Daten Ubertragen werden
mussen.

Allgemeine Spezifikationen

USB-Typ USB 2.0
Steckverbinder A Stecker USB A
Steckverbinder Typ A USB A
Steckverbinder A Geschlecht Stecker
Steckverbinder B Stecker USB A
Steckverbinder Typ B USB A
Steckverbinder B Geschlecht Stecker
Datenlibertragungsrate 480 Mbit/s.
Material der auf3eren Ummantelung PVC
Mantelfarbe Weil3
Steckverbinderbeschichtung Nickel

Drucker, Scanner, externe Festplatten, Modems,

Anwendungen Router, Konsolen, Audio- und Visual Devices

Mechanische Spezifikationen

Lange 0.8m

Zulassungen

Normen erfullt RoHS, CE, REACH
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1 1 Item Nome Description
9 7 CONDUCTOR A | Material |7/0.12mm BCXIP
CONDUCTOR B | Material | 7/0.12mm BCX2(
3 3 INSULATOR | Material PESPV(
4 4 SHIELD Material AL/FOIL
BRAID Material | 6470 12mm ALMG
Shell —— Shell oo . -
Drain wire Material 0.25mm Cu
OUTER 00 Lmm
JACKET (OLOR White
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