
Produktdatenblatt
Technische Daten

GS2DB4
Lasttrennschalter m. Sicherungen TeSys GS2D,
4p, 32A, DIN A1

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys GS
Kurzbezeichnung des Geräts GS2D
Produkt oder Komponententyp Sicherung für Lasttrennschalter
Beschreibung der Pole 4P
Beschr. der geschützen Pole 4t
Aufbau und Typ des Anschlusses 4S
Konventioneller thermischer Strom in
freier Luft (Ith)

32 A bei 40 °C

Nennbetriebsstrom Ie 20 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase auf DC-23A
20 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase auf DC-23B
32 A bei 400 V auf AC-23A
32 A bei 400 V auf AC-23B
32 A bei 500 V auf AC-23A
32 A bei 500 V auf AC-23B
32 A bei 690 V auf AC-23A
32 A bei 690 V auf AC-23B

Sicherungstyp BS
Sicherungsgröße A1
Netzwerkanschluss DC

AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz

Zusatzmerkmale
Typ des Steuergriffs Außen, rechte Seite

Außen, Frontseite
Montagehalterung Schiene

Platte
Nennisolationsspannung Ui 750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
[Uimp]

8 kV

Nennbetriebsleistung in W 15 kW bei 400 V
25 kW bei 690 V
18.5 kW bei 500 V

Einschaltvermögen 320 A bei 400 V auf AC-23B

H
af

tu
ng

sa
us

sc
hl

us
s:

 D
ie

se
 D

ok
um

en
ta

tio
n 

di
en

t n
ic

ht
 a

ls
 E

rs
at

z 
fü

r d
ie

 B
eu

rte
ilu

ng
 d

er
 E

ig
nu

ng
 o

de
r V

er
lä

ss
lic

hk
ei

t d
ie

se
r P

ro
du

kt
e 

fü
r b

es
tim

m
te

 V
er

w
en

du
ng

sb
er

ei
ch

e 
de

s 
Be

nu
tz

er
s 

un
d 

da
rf 

ni
ch

t z
u 

di
es

em
 Z

w
ec

k 
ve

rw
en

de
t w

er
de

n.

07.06.2019

1



Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 80 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
Ausschaltvermögen 256 A bei 400 V auf AC-23B
Kurzschlussbeständigkeit 9 kA
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer Auf DC-23A

Auf DC-23B
Auf AC-23A
Auf AC-23B

Anschlüsse - Klemmen Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung Kabel 6...25 mm²
Anzugsmoment Hauptstromkreis : 3.2 N.m

Montage
Normen IEC 60947-3
Produktzertifizierungen CE
Schutzart (IP) IP20 mit Klemmenabdeckung entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20-70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-80 °C
Feuerwiderstand 960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
Höhe 118 mm
Breite 148 mm
Tiefe 87 mm
Produktgewicht 1 kg

Nachhaltigkeit
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61581880&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61581880&lang=de-de

