Hoja de caracteristicas del

producto
Caracteristicas
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Climasys CC - higrostato electronico - 200...240
V-H.R. 20...80% - pantalla OLED
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Principal

Gama ClimaSys

Nombre del producto ClimaSys CC

Tipo de producto o componente Higrostato electrénico
Rango de ajuste de humedad 20...80%

Tipo de pantalla

Informacién mostrada

Pantalla OLED

Humedad relativa

Complementario

Tensién de entrada

200...240 V CA

Capacidad de conmutacion maxima

Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

4A230VCA

6 terminales 2,5 mm?

Tipo de montaje

Mediante tornillos

Enganchado
Altura Externo : 85 mm
Anchura Externo : 56 mm
Profundidad Externo : 44 mm

Lugar de montaje

En placa de montaje
Carril DIN de 35 mm
Montante vertical Spacial
Traviesas

Temperatura ambiente de
funcionamiento

Bisagra kit

-40...80 °C

3%

Numero de salidas

2 salidas funcion de calefaccion

Material

Color

PC

Gris claro

Resistencia a las llamas

Auto-extinguible acorde a UL94 (material VO)

Certificaciones de producto

UR

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 0940 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

23-nov-2018

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



IZ'FDecIaracic’)n de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Informacion Logistica

Pais de Origen China
Garantia contractual
Warranty period 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178511&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178511&lang=es-es

