Luftschlauch Eﬂg

MERKMALE

| Druckluftschlauch RS Pro,
s schwarz, NBR, SBR 12 mm x
25m

Glatte NBR/SBR-
Konstruktion aus
Gummi

Gemal EN ISO 2398

Groler
Temperaturbereich:
-40 °C bis +90 °C.

Sicherheitsfaktor 3:1

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Luftschlauch Eﬂg

Produktbeschreibung

Die Gummi-Luftschldauche von RS PRO bestehen aus einem textilverstarkten NBR/SBR-
Synthesekautschuk. Sie sind wetter- und ozonbestandig und fir eine Vielzahl von Anwendungen mit
mittlerer Beanspruchung geeignet wie Druckluftwerkzeuge und Kompressoren in der Bau- und
Automobilindustrie sowie allgemeine Werkstattanwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlassig
und von ausgezeichneter Qualitat.

Allgemeine

Farbe Schwarz

Material NBR, SBR

Anzahl der Rohre 1

Anwendung Druckluftwerkzeuge

Mechanische

Schlauchinnendurchmesser 6mm
AulRendurchmesser des Schlauchs 12mm
Lange 25m
Gewicht pro Meter 0.18kg
Biegeradius 60mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximaler Betriebsdruck 20 bar
Minimale Betriebstemperatur -40°C
Maximale Betriebstemperatur +90°C
Burst-Druck 60 bar
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Luftschlauch

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung

En ISO 2398

. hax
RS Stock Intemal Extemal Weight per » Burst Bend
Mumber Diameter Diameter Length M%tef Working Pressure Radius
Preszure

9145540 6 mm 12 mm 25 m 0.18 kg 20 bar 60 bar 60 mm
9145543 8 mm 15 mm 25 m 0.23 kg 20 bar 60 bar 80 mm
9145525 10 mm 17 mm 25 m 0.29 kg 20 bar 60 bar 100 mm
91432534 13 mm 21 mm 25 m 043 kg 20 bar G0 bar 130 mm
9145537 19 mm 29 mm 25m 0.7 kg 20 bar 60 bar 1890 mm
91432531 25 mm 36 mm 25 m 1.0 kg 20 bar G0 bar 250 mm
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