
USB 3.0 - ギガビットイーサネット有線ギガビットイーサネット有線LANアダプタ　シルバーアダプタ　シルバー

Product ID: USB31000SA

USB 3.0ポートを使用し、RJ45イーサネットポート一基を追加するUSB 3.0 - Gigabitネットワークアダプタ。イーサネットポート

がないMacBook、Chromebook™、タブレットに、高速で信頼性の高いネットワークアクセス機能を追加します。ドライバは不要

ですぐにインストールが可能です。

MacBook やや Chromebookと相性の良いシルバーのデザインと相性の良いシルバーのデザイン

シルバー仕上げの高品質アルミ製筐体は、MacBook、Chromebook、タブレットと相性抜群です。コンパクトで携帯性に優れ、

ノート型パソコンのアクセサリとして最適なUSBネットワークアダプタです。ホストのUSBポートから給電するため、AC電源を持ち

運ぶ必要もありません。

パワフルなパワフルな Gigabit ネットワーク接続ネットワーク接続

USB 3.0 (5 Gbps)の性能をフル活用し、ギガビットの回線容量に完全対応したUSB 3.0 ネットワークアダプタは、 オフィスや

家庭での使用に適しています。Gigabit ネットワークを介し、サイズの大きなファイルも迅速に処理して貴重な時間をセーブするこ

とができます。Realtek製チップセットは安定したパフォーマンスを保証します。
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ネイティブネイティブ ドライバドライバ サポートで簡単インストールサポートで簡単インストール

本製品をノート型パソコンのUSBポートに差し込み、ネットワークに接続するだけで導入完了です。このネットワークアダプタのチッ

プセットは、ネイティブドライバに対応しており、追加ソフトウエアの心配は不要です。

StarTech.com では、2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコン

ピュータに最適

• USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ

Features

• ノート型パソコンやタブレットのUSB 3.0 ポートに有線 Gigabitイーサネットアクセス

を追加

• ネイティブ ドライバ サポート (Windows, Mac, Chrome OS)
• MacBook、Chromebook、タブレットと相性のよいアルミ製シルバーのデザイン

• IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで

堅牢な有線ネットワークアクセスを提供

• 携帯性に優れたUSBバスパワー

• 堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット

• Wake on LAN対応

• 最大9Kのジャンボフレームに対応

• Auto MDIX対応

• フルデュプレックスのフロー制御対応

• IEEE 802.1Q VLANタギング対応

• イーサネットのエネルギー効率化規格、IEEE 802.3az対応
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Warranty 2 Years

ハードウェアハードウェア インターフェース USB 3.0

チップセットID Realtek - RTL8153

バス型 USB 3.0

ポート 1

業界標準 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE
802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス

性能性能 Jumbo Frame Support 9K max.

オートMDIX あり

サージ保護装置 あり

タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s

フルデュプレックスサポート あり

互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps

最大データ転送速度 1 Gbps - フルデュプレックス Gigabitイーサネット

最大距離 100 m / 330 ft

コネクタコネクタ コネクタタイプ 1 - USB Type-A （9ピン）USB 3.0 オス

1 - RJ-45 メス

ソフトウェアソフトウェア OS互換性 Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 to 10.14 VLAN tagging is currently not
supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only

インジケータインジケータ LEDインジケータ 1 - 電源 - 青

1 - リンク - 緑

1 - アクティビティ - 黄

環境条件環境条件 保存温度 -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

湿度 20% ~ 90%

物理的特徴物理的特徴 Form Factor 本体一体型ケーブル

エンクロージャタイプ アルミ

ケーブル長さ 7.5 in [190.5 mm]

色 シルバー

製品幅 1 in [24.9 mm]

製品重量 1.3 oz [36 g]
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製品長さ 2.6 in [66.1 mm]

製品高さ 0.7 in [16.9 mm]

パッケージ情報パッケージ情報 工場出荷時（パッケージ）重量 3 oz [84 g]

箱に含まれているもの箱に含まれているもの パッケージ内容 1 - USB 3.0 Gigabit NIC

1 - クイックインストールガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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