Luftschlauch %

MERKMALE

RS Pro Druckluftschlauch,
Stanilkonstruktion blaues Polyurethan, 12 mm x
10 m Serie

Sowohl Ratsche als
auch Freilaufbetrieb

Protector mit

Temperaturbereich:
-5 °C bis +60 °C.

Lieferung mit Wand-
und

Deckenhalterung

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

RS PRO bietet eine Reihe von professionellen Druckluftschlauchen mit Polyurethangeflecht, die flr
verschiedene Anwendungen geeignet sind. Das Highlight dieser Schlauche ist praktische
automatische Schlauchrolle, die ideal fur Umgebungen, in denen eine bestimmte Lange bendtigt
wird, oder in Situationen, in denen die Schlduche nach der Nutzung nicht weggeraumt werden
mussen, geeignet ist. Alle Modelle sind sehr zuverlassig und von ausgezeichneter Qualitat.

Allgemeine
Farbe Blau
Material Polyurethan
Anzahl der Rohre 2
Besondere Merkmale 1/4-ZollI-BSPT-Buchse, drehbare Unions
Anwendung Pneumatische Gerate, Werkzeuge und Kompressoren
Schlauchinnendurchmesser 8mm
AuBendurchmesser des Schlauchs 12mm
Linge 1 m (Eingang), 10 m (Ausgang)
Betriebsumgebungsspezifikationen
Maximaler Betriebsdruck 15bar
Minimale Betriebstemperatur -5°C
Maximale Betriebstemperatur 60°C
Burst-Druck 60bar
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Thread Weight

Article No Hose ID H“"{‘i’nll':t';gth H"f: ul"ﬁ':f'h w.p B.P size (NW.)
(inlet+outlet)

788-3739 8mm 1M 10M 15bar 60bar 1/47+1/4” 9kgs

788-3732 8mm 2M 10M 15bar 60bar 38+3/8" Okgs

788-3736 amm ™ 15M 15bar 60bar 1147+1/4" 9kgs
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