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Commutateur Reed de RS Pro 
cylindrique 200 V, NO, 500 mA 

RS code commande : 361-4933              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

• Commutateur Reed 
et aimant installés  
 

• L'aimant de capteur 
de proximité 
cylindrique 361-7011 
adapté peut être 
acheté séparément 
 

• Entièrement fileté  
 

• Position de contact 
normalement 
ouverte  
Longueur de câble 
280 mm  
 

• Tension de 
commutation : 200 V 
c.a./c.c. (max.) 
 

• Courant de 
commutation : 0,5 A 
(max.) 
 

• Distance de 
commutation 10 mm 
min. 
 

• Câble - 2 x rond 0,14 
mm2 recouvert de 
PVC gris et 
Marron/blanc isolé 

CARACTERISTIQU
ES 
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.  

 

 

 

Le commutateur Reed cylindrique de RS Pro est doté d'une intensité nominale de 0,5 A et d'une 
tension nominale de 200 V et mesure 28 x 11 mm. Ce commutateur entièrement fileté est utilisé 
dans la détection de position et de limite, les actionneurs linéaires, la sécurité de porte et de fenêtre. 
Aimant adapté ( 361-7011 ) peuvent être achetés séparément. 

 

 

 

Forme du commutateur Cylindriques 
Configuration d'état normal Non 
Configuration de pôle et de front Unipolaire, à une direction 
Type de sortie Ouvert/fermé 
Position de contact Non 
Matériau   Laiton (boîtier), PVC (câble) 

Applications               
Détection de position, actionneurs linéaires, 
commutation de sécurité, protections/dispositifs de 
sécurité 

    

 

 

Distance de commutation 10 mm minimum  

Type de terminal Vis     

Câble 2 x ronds 0,14 mm2 recouverts de PVC gris et isolés 
Marron/blanc 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications 
 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/3617011/
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Données de contact  Conditions à 20 °C. Min. Typ. max.) 
Courant maximum    0.5A 
Tension c.a. maximale C.a.   200V 
Tension c.c. maximale c.c.   200V 
Résistance de contact    200 mOhm 

 

 

 

Dimensions 28 mm x 11 mm  
Longueur 28mm 
Profondeur 11mm 
Largeur 11mm 
Longueur de câble  280mm 
Longueur totale  28mm 

 

 

 

Température d'utilisation maximale -20°C   
Température d'utilisation minimale 85 °C    

 

 

 

Conformité/certifications RoHS 
       

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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