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Interruttore a galleggiante 
verticale RS Pro, acciaio inox, 
NA/NC, galleggiante, 300mm, 

250V, 200V                                                       
Codice RS: 762-1036             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• È dotato di un 
galleggiante con 
diametro di 28,2 mm 

• Durable e 

• L'interruttore a 
galleggiante può 
funzionare 
all'interno di acqua, 
acidi e oi 

• Idoneità per alimenti 

 

CARATTERISTICH
E 
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Da RS PRO, questo rilevatore a galleggiante verticale in acciaio inox 304 funziona a 230 V c.a.. È dotato 
di una configurazione N/A (normalmente aperta). È dotato di un galleggiante di diametro 28,2 mm 
robusto e durevole. Con un'ampia gamma di temperature d'esercizio da -40 °C a +125 °C, questo 
interruttore a galleggiante è in grado di funzionare in acqua, acidi e olio. È adatto anche per le 
applicazioni a contatto con gli alimenti.  

 

 

 

Tipo di dispositivo Galleggiante 
Uscita interruttore NO/NC  
Materiale corpo Acciaio inox 
Applicazioni Controllare una pompa, come indicatore, un allarme 

 

 

 

Tensione c.a. massima 250V    
Tensione c.c. massima 200V 
Corrente massima 2A  
Corrente nominale 1.5A   

 

 

     

 

Tipo di montaggio Tipo verticale       
Lunghezza del cavo    300mm 

       

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Temperatura di esercizio minima  -40°C   
Temperatura di esercizio massima 125 °C.   

 

 

 

Conformità/certificazioni Certificato di conformità RoHS 
     

 

 

 

 

                                                                                           

 

  

 

 
  

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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