Ztacze wtykowe - SACC-M12MS-4CON-PG 7-VA PHCENIX
CONTACT

1553161

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/155316

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Ztgcze wtykowe, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki proste M12, Kodowanie: A, Przytgcze srubowe,
elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, dtawnica kablowa Pg7, zewnetrzna $rednica
kabla 4 mm ... 6 mm

Korzysci
* Mozliwo$¢ bezpiecznego zastosowania w polu dzigki wysokim klasom ochrony

» Zacisk srubowy: sprawdzona technika potgczen dla szerokiej palety roznych przewodow
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Dane handlowe

Kod zaméwieniowy 1553161
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zaméwienie 1 8Szt.

Klucz sprzedazy BF2CAA

Klucz produktu BF2CAA

Strona katalogu Strona 23 (C-2-2019)
GTIN 4046356170086
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 23,33 g

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,72 g

Numer taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE

PHCENIX
CONTACT

15 mar 2022, 11:31  Strona 2 (12)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/okragle-zlacza-wtykowe-od-strony-kabla-sacc-m12ms-4con-pg-7-va-1553161?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Ztacze wtykowe - SACC-M12MS-4CON-PG 7-VA

1553161

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/155316

Dane techniczne

Wskazowki

Instrukcja montazu:

Whasciwosci produktu
Typ produktu
Liczba biegunow
Kodowanie
Wiasciwosci izolacji
Kategoria przepieciowa

Stopien zabrudzenia

Warunki otoczenia

Stopien ochrony

Temperatura otoczenia (praca)

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Szerokos¢
Wysokosc¢

Dtugos¢

Wymiary zewnetrzne

Srednica zewnetrzna

Obudowa

Srednica obudowy

Ztacze
Liczba cykli wtykania
Gtowica 1

Konstrukcja gtowicy

Odejscie kabla gtowica

PHCENIX

CONTACT

UWAGA: Podczas prowadzenia przewodéw nalezy

przestrzega¢ dopuszczalnych katow giecia, poniewaz zbyt
wysokie sity wynikajgce z giecia redukujg stopien ochrony. Przed
ztgczem nalezy zastosowac odcigzenie mechaniczne, np. opaski

kablowe.

Okragte ztgcza wtykowe (od strony kabla)
4
A - standard

IP65

IP67

IP69K
-40°C..85°C

20 mm
20 mm

60 mm

4 mm ... 6 mm

20 mm

>100

Wiyki

proste
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Rodzaj gwintu gtowicy

Kodowanie

Parametry elektryczne

Znamionowe nhapiecie udarowe

Opor przejscia
Rezystancja izolacji

Napiecie znamionowe U

Prad znamionowy |y

Dane materiatu

Kolor Uchwyt

Materiat uszczelki
materiat uchwytu

materiat styku

materiat powierzchni styku

materiat uchwytu stykéw

Materiat dtawnicy gwintowanej

Dane przytaczeniowe

Technika przytgczeniowa
Rodzaj przytacza

Srednica zewnetrzna

Przytacze przewodow
Rodzaj przytacza
Przekréj przewodu, linka

przekroj przewodu AWG

Normy i przepisy

Normy/przepisy
Kabel/przewéd

Budowa kabla

Rodzaj sygnatu/kategoria

M12
kod. A

2,5kV
<3mQ
> 100 MQ
250 VAC
250V DC
4A

czarny
NBR
PA
CuZn
Au

PA

Stal szlachetna 1.4404

Przytacze srubowe

4 mm ... 6 mm

Przytacze Srubowe

0,25 mm? ... 0,75 mm?

24 .18

IEC 61076-2-101

Uniwersalny

PHCENIX
CONTACT
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RysunKi

Rysunek schematyczny

Uktad stykow, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony stykéw meskich

Rysunek wymiarowy

60

RETT AN

Wtyk meski M12 x 1, prosty
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Dopuszczenia

cUL Recognized S\ Napiecie znamionowe
Uy
250 V

UL Recognized W\ Napiecie znamionowe
Uy
250 V

EAC HI

cULus Recognized

Prad znamionowy Iy

4A

Prad znamionowy Iy

4A

Przekréj AWG

Przekréj AWG

PHCENIX
CONTACT

Przekréj mm

Przekréj mm
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Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-11.0 27440102
ETIM
ETIM 8.0 EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121413
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych mozna znalezé
w deklaracji producenta w zaktadce ,Do pobrania”
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Akcesoria

Ztgcze wtykowe

Ztgcze wtykowe - SACC-M12-SET/2,5-3,5 - 1436505

Ztgczka wtykowa czujnika/urzgdzenia wyk., akcesoria, $ruba dociskowa i
uszczelka Pg7, do nieekranowanych ztgczek wtykowych M12, srednica kabla 2,5
mm - 3,5 mm

Narzedzia

Narzedzia - SAC BIT M12-W14 - 1212513

Klucz nasadowy do montazu kabli czujnikbw/urzadzen wykonawczych ze
ztgczem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych ztgczy wtykowych M12, z
radetkiem sze$ciokgtnym odpowiadajgcym rozwartosci klucza 14 mm i
trzpieniem szesciokatnym 4 mm
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Tulejka

Tulejka - A 0,25- 5 - 3202465

Tulejka, dlugos¢: 5 mm, kolor: srebrny

[}

Wkretak z nastawianym momentem obrotowym

Wkretak z nastawianym momentem obrotowym - TSD 04 SAC - 1208429

Wkretak dynamometryczny, z nastawionym wstepnie momentem obrotowym 0,4
Nm i 4 mm trzpieniem szesciokgtnym do ztgcza wtykowego M12
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Wkretak z nastawianym momentem obrotowym

Wkretak z nastawianym momentem obrotowym - TSD-M 1,2NM - 1212224

Wkretak dynamometryczny, doktadno$é wg EN ISO 6789, zakres ustawien
0,3-1,2Nm

L0

Wktadka adaptujaca

Wktadka adaptujgca - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Bit adaptera, do narzedzi dynamometrycznych TSD-M..., naped E6,3-1/4", z
szesciokatem 4 mm do mocowania bitéw SAC

{8
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Wkretak

Wkretak - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Urzadzenie do wyzwalania, do zaciskéw ST, zdatne do uzycia réwniez jako
wkretak ptaski, rozmiar: 0,6x3,5%x100 mm, rekojes¢ 2-komp. z zabezp. przed
zsuwaniem sie

Praska zaciskowa

Praska zaciskowa - CRIMPFOX 6H - 1212046

Praska zaciskowa, do koncéwek bez kotnierza izolujgcego wg DIN 46228 czesé
1 i koncowek z kotnierzem izolujgcym wg DIN 46228 czegs¢ 4, 0,14 mm? ... 6 mm
2, zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

Phoenix Contact 2022 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl
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