Produktdatenblatt

Technische Daten

SSL1D101JD

Halbleiterrelais, steckbar, E: 3-12 VDC, A: 1-48

VDC, 0,1 A

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Zelio Relay

Produkt oder Komponententyp

Halbleiterrelais

Kurzbezeichnung des Geréts SSL
Ausgangsrelais 1 Phase
Zusatzmerkmale

Montagehalterung Sockel
Nennstrom [In] 0,1A
Ausgangsspannung 1-48 VDC
Steuerkreisspannung 3-12VvV DC
Aufbau und Typ des Anschlusses 1S

Kapazitdtsunsymmetrie

1.5 pF Eingang/Ausgang

Minimale Schaltspannung

3V DC einschalten

Maximale Schaltspannung

Eingangsstromgrenzen

1V DC ausschalten

4 mA

Eingangsimpedanz

1250 Ohm

Vollwellen-Ausgangstyp

Transistorausgang
Gleichspannungsschaltend

Laststrom 0,001-0,1 A
Absolute maximale Spannung 60V DC
Max. Betétigungsfrequenz 500 Hz

StoR3strom

Maximaler Spannungsabfall

0.3 Afir 10 ms

<=1V eingeschaltet

Kriechstrom

<= 0,001 mA ausgeschaltet

Reaktionszeit

Uberspannungskategorie

0,02 ms einschalten
0,13 ms ausschalten
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Breite 5 mm

Hohe 28 mm

Tiefe 15 mm
Produktgewicht 0,0041 kg
Montage

Flammenfestigkeit VO entspricht UL 94

Spannungsfestigkeit 3750 V fur Ein-/Ausgang
Verschmutzungsgrad 2
Produktzertifizierungen CSA

RoHS

UL

REACH
Beschriftung CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20-80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20-85 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform

Il'*l_"Schneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verfugbar
Il'-I_"ProduktumweItprofil

Entsorgungshinweise Keine spezifischen Recyclingtatigkeiten erforderlich

@Entsorgungsinformationen



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=267287251&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=267287251&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1307068EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1405004EN
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Malzeichnungen

Abmessungen
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Leistungskurven

Derating-Kurven
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