Fiche produit

EH111

Inter horaire 1 voie 24h 3M + rés.

EH111
Caractéristiques
Nombre de pas de programmation 96
Type de programmateur analogique
Cycle journalier
Cycle de programmation 24 H
Finesse de programmation 15 mn
Réserve de marche ?120 h
Temps de charge pour la réserve de marche en heure 120
Changement été / hiver manuel
Fréquence assignée 50 Hz
Pouvoir de coupure 16A 250V AC1
Section de raccordement en cable rigide 1/4mm?2
Section de raccordement en céble souple 1/4mm?2
Tension d'alimentation 230V AC
Indice de protection IP IP20
Nombre de modules 3
Précision de marche 1
Réserve de marche 200 h
Température de fonctionnement -10a45°C
Type de contact 1 inverseur
Température de stockage -20a70°C

Caractéristiques techniques
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