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Une gamme extrémement flexible entrelacée, tapis PVC Noir/Jaune

disponibledansunchoixdecouleursvivesetdesDimensions pourdifférentes
applications. Les trous ouverts piegent efficacement les copeaux de métal,
les débris et fournit un canal de drainage pour les liquides déversés. Le
tapis est a nervures croisées dans les deux sens pour réduire le risque de
glissades, tout en apportant confort pour rester debout plus longtemps.
COBAmat ® est entierement réversible, résistant aux acides et aux alcalis
et facile a nettoyer. Tous les produits ® COBAmat sont testé de feu a DIN
54332 (B2) partie de la norme DIN 4102. La hauteur du Produit est : 12mm.

COBAmMat®

Parfait et multifonctionnel

e Fabriqué a partir de bandes de PVC entrelacées.
e Choisissez parmi une variété de tailles de trous pour convenir a votre

application.

e Lesoptionsincluent: Léger, Standard, Inter et lourds pour des

endroits différents.

e Entierement réversible et résistant aux alcalis et aux acides.
e Les Nervures croisées contribuent a réduire les glissades.
e Les Trous ouverts piegent les débris et les copeaux de métal.

Spécifications techniques

Matériel:

Extrusions de PVC

Hauteur du Produit:

12 mm

Dimension des Trous:

22mm x 22mm (Standard), 30mm x 30mm (Light),
30mm x 10mm (Inter), 22mm x 10mm (Heavy)

Température Opérationnelle:

-20°Ca+60°C

Résistance aux Produits
Chimiques:

Le PVC est résistant a de nombreux produits
chimiques différents, les alcalis et produits
chimiques industriels généraux. Le PVC résiste a
I'alcool, aux hydrocarbures aliphatiques, huiles,
acides faibles, acides minéraux forts et alcalis

. Le PVC résiste a I'huile et la graisse, s'il est
correctement nettoyé. Le PVC ne résiste pas a
des solvants organiques, des cétones, des esters
et des hydrocarbures aromatiques. Veuillez nous
contacter pour plus de détails plus spécifiques.

Résistance UV:

Résistant aux UV, mais veuillez noter que le rouge
n’est pas inaltérable a la lumiére directe du soleil..

Applications Typiques:

Idéal pour tous les environnements industriels,
zones de machines-outils en particulier
oU les copeaux sont en abondance

Accessoires:

Bordure montée en usine si nécessaire.

Méthode de Nettoyage:

Tuyau pression avec un détergent
doux si nécessaire

Performance du Produit:

Conforme au Test de Résistance a la
Glissade DIN 51097 Catégorie B

Ininflammabilité:

Feu testé a la norme DIN 54332 (B2)
Partie de la norme DIN 4102

Pays d’Origine: RU

Produit Noir Bleu Rouge Vert
Light Ccoo01 C002 Coo03 Coo04
Standard Cso1 CS02 CS03 CS04
Inter CEO1 CE02 CEO03 CE04
Heavy CDO1 CD02 CD03 CD04




