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Klemmenleiste mit Rastfüßen,
für Blechdicke 0,6 – 1,2 mm,
Befestigungslöcher Ø 3,5 mm (auch auf Alu-Schiene
210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35)

 

Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen, 
für Schraub- u. ä. Befestigungsarten,
Befestigungslöcher Ø 3,2 mm (mit Montagefuß 209-123
auch auf TS 35)

 

 

500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung

3 = Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)

1

Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel2

Mit blauen Isoliergehäusen für Anwendungen Ex i
geeignet
Zusatz-Bestellnr.. . . /000-006

3

Höhere Polzahlen und/oder farbig gemischte Klem-
menleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage

4

Klemmleisten beidseitig mit Betätigungsdrückern
mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen 2,5 mm²
Serie 261
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Einzelklemmen und Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen L = Polzahl x Polbreite   L1 = L + 8,1 mm   L2 = L + 14,5 mm

Einzelklemmen und Klemmenleisten mit Rastfüßen L = (Polzahl x Polbreite) + 4,4 mm ▯ platzsparende Endklemme

 

Abmessungen in mm

Kein Produktbild !!

2-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit
Betätigungsdrückern und mit Befestigungsflanschen,
grau

 

Bestellnr.

261-102/341-000

  

VPE

100

Polzahl

2
 

261-103/341-000
  

1003
 

261-104/341-000
  

504
 

261-105/341-000
  

1005
 

261-106/341-000
  

506
 

261-107/341-000
  

507
 

261-108/341-000
  

508
 

261-109/341-000
  

1009
 

261-110/341-000
  

2510
 

261-111/341-000
  

2511
 

261-112/341-000
  

2512
 

 

2-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit
Betätigungsdrückern und mit Rastfüßen, grau

261-152/341-000
  

1002
 

261-153/341-000
  

1003
 

261-154/341-000
  

504
 

261-155/341-000
  

1005
 

261-156/341-000
  

1006
 

261-157/341-000
  

507
 

261-158/341-000
  

508
 

261-159/341-000
  

509
 

261-160/341-000
  

2510
 

261-161/341-000
  

2511
 

261-162/341-000
  

10012
 

AWG 28 - 140,08 - 2,5 mm²
500 V/6 kV/3
IN 24 A

 

Polbreite 6 mm / 0.236 in
L 8 - 9 mm / 0.33 in

Kein Produktbild !!

4-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit
Betätigungsdrückern und mit Befestigungsflanschen,
grau

 

Bestellnr.

261-202/342-000

  

VPE

100

Polzahl

2
 

261-203/342-000
  

1003
 

261-204/342-000
  

1004
 

261-205/342-000
  

1005
 

261-206/342-000
  

506
 

261-207/342-000
  

507
 

261-208/342-000
  

1008
 

261-209/342-000
  

509
 

261-210/342-000
  

2510
 

261-211/342-000
  

2511
 

261-212/342-000
  

5012
 

 

4-Leiter-Klemmenleiste beidseitig mit
Betätigungsdrückern und mit Rastfüßen, grau

261-252/342-000
  

1002
 

261-253/342-000
  

1003
 

261-254/342-000
  

1004
 

261-255/342-000
  

1005
 

261-256/342-000
  

506
 

261-257/342-000
  

507
 

261-258/342-000
  

508
 

261-259/342-000
  

509
 

261-260/342-000
  

2510
 

261-261/342-000
  

10011
 

261-262/342-000
  

2512
 

AWG 28 - 140,08 - 2,5 mm²
500 V/6 kV/3
IN 24 A

 

Polbreite 10 mm / 0.394 in
L 8 - 9 mm / 0.33 in

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 634 bis 637.
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