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Trasformatore di isolamento 

20VA RS Pro, 380 V c.a., 400 V 
c.a., primario 420 V c.a., 

secondario 230V c.a.                                                                                                          
Codice RS: 123-56              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• testato al 100% per 
elettricità e flash 

 

• Varie tensioni 
primarie nominali, 
valore nominale 
secondario 24V c.a. 

 

•  Lamine a bassa 
rumorosità 

 

•  Impregnati con 
vernice 

 

•  Classe di 
temperatura - B 
 

• POTENZA nominale 
20va 

 

CARATTERISTICH
E 
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Sviluppata da RS PRO, una gamma di trasformatori di isolamento che offrono una soluzione 
monofase. Provvisti di connettori a vite per ingressi multipli e robuste staffe per il fissaggio a vite e/o 
su guida DIN. I trasformatori di isolamento di alta qualità sono eccellenti in varie applicazioni. Per 
motivi di sicurezza, è presente un terminale di terra e l'uso di avvolgimenti di ingresso primari filettati 
garantisce minori variazioni di tensione. A bassa regolazione ed estremamente efficienti, questi 
trasformatori RS PRO sono eccellenti aggiunte alle applicazioni elettriche. Tutti i modelli sono 
estremamente affidabili e di eccellente qualità 

 

 

 

Applicazioni     

Utilizzato per scopi di sicurezza, luoghi di lavoro e 
ambienti industriali, simile agli alimentatori. Sono 
comunemente montati all'interno di contenitori e su 
linee di assemblaggio in fabbrica che supportano il 
montaggio su guida DIN. 

 

 

 

 

Potenza nominale 20VA  

Tensione primaria nominale 380 V c.a., 400 V c.a., 420 V c.a. 

Tensione nominale secondaria 230VAC  

Isolamento 5kV RMS 

Classe di temperatura B (130°)    
 

Dati di input  
Frequenza di funzionamento minima 50Hz 
Frequenza di funzionamento massima  60Hz   

 

Descrizione del prodotto  

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN, montaggio a vite  
Dimensioni 66mm x 56mm x 88mm 
Lunghezza 66mm 
Larghezza 56mm 
Profondità 88mm  

Peso 600g  
 

 

 

 

Conformità/certificazioni CE; RoHS                                   
Standard soddisfatti  EN61558-1, EN61558-2-6, EN61558-2-4 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 
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