
 

 

产品数据表 

库存号：144-5339 

接地电阻测试仪 

简体中文 



特征 
接地电阻范围：20Ω、200Ω、2000Ω 

显示屏：大尺寸 LCD 双显示屏 

万用表功能范围：200kΩ、750V 交流、1000V 直流。 

采样率：每秒 2.5 次。 

零调整：自动调整。 

超出范围指示器：显示数字 1 的最高位。 

电池电量不足指示：当电池电量降至工作电压以下时，将显示“ ”。  

自动关闭电源：为了延长电池寿命，仪表将在大约 15 分钟不使用后自动关闭。要重

新打开仪表，请将旋转开关调整至 OFF（关闭）位置，然后转至所需功能。 

工作温度：0ºC 至 40ºC（32ºF 至 104ºF），湿度低于 80% RH  存储温度：

-10ºC 至 60ºC（14ºF 至 140ºF），湿度低于 70% RH  电源：6 节 1.5V 

“AA”电池或等效电源（直流 9V） 

尺寸：200（长）x 92（宽）x 50（高）mm 

重量：约 700g（含电池） 

附件：4 套测试套件、4 根铁杆、6 节电池、携带箱、手册。 

 

电气规格 
根据以下方式指定精确度： 

±（…% 读数 + …位），条件为 23ºC±5ºC 且低于 80% RH。 

 
接地电阻 

 

范围 分辨率 精确度 

20Ω 0.01Ω +（2%+10 位） 

200Ω 0.1Ω +（2%+3 位） 

2000Ω 1Ω +（2%+3 位） 
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接地电压 
 

范围 分辨率 精确度 

200V 0.1V +（3%+3 位） 

 
电阻 

 

范围 分辨率 精确度 过载保护 

200Ω 0.1Ω +（1%+2 位） 250V 有效值 

 
DC 电压 

 

范围 分辨率 精确度 输入阻抗 过载保护 

1000V 1V +（0.8%+3 
位） 

10MΩms 1000V 有效值 

 
交流电压 (40Hz~400Hz) 

 

范围 分辨率 精确度 输入阻抗 过载保护 

750V 1V +（1.2%+10 
位） 

10MΩ 750V 有效值 
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