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CONTACT

Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Borne para fusible con indicacién luminosa, para montaje sobre NS 35, para interruptores automaticos,
anchura de borne: 8,2 mm, color: Negro

La figura muestra la variante ST 4-/
C-LED 24

Propiedades del articulo

[ El borne para fusible ST 4-FSI/C acepta fusibles planos como elemento de cortacircuito segin ISO/DIS 8820/DIN 72581-3, u opcionalmente el
cortacircuitos automatico térmico TCP .../DC32V

I Variantes con indicacion luminosa para sefializar un fusible activado
&

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 50 pcs

00
4%017918"890452

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21139

Numero de tarifa arancelaria 85369010

Pais de origen Polonia

Datos técnicos

Generalidades

Numero de pisos 1

Numero de conexiones 2

Tipo de montaje Carril simétrico: 35 mm
Color negro

Categoria de sobretensiones Il

Aislamiento PA

Clase de combustibilidad segun UL 94 VO
Datos eléctricos

Fusible C

Tipo de fusible Plano
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Datos técnicos

Datos eléctricos

PHCENIX
CONTACT

manguito de plastico max.

Grado de polucion 3
Categoria de sobretensiones 1]

Grupo material aislante |
Corriente maxima en caso de disposicion individual 30A
Tension Indicacion luminosa 12v DC
Corriente Indicacién luminosa 2mA
Medidas

Anchura 8,2 mm
Altura NS 35/7,5 43,5mm
Altura NS 35/15 51 mm
Datos de conexion

Seccién de conductor rigido min. 0,08 mm?
Seccién de conductor rigido max. 6 mm?
Seccion de conductor flexible min. 0,08 mm?
Seccion de conductor flexible max. 4 mm?
Seccién de conductor AWG min. 28
Seccion de conductor AWG max. 10
Seccion de conductor flexible con puntera, sin manguito de plastico min.| 0,14 mm?
Se'ccién de conductor flexible con puntera, sin manguito de plastico 4 mm?
max.

Selccién de conductor flexible con puntera, con manguito de plastico 0,14 mm?
min.

Se’ccién de conductor flexible con puntera, con manguito de plastico 4 mm?
max.

2 conductores con la misma seccion, flexibles con TWIN-AEH, con 2
manguito de plastico min. 0.5mm

2 conductores con la misma seccion, flexibles con TWIN-AEH con 1 mm?

Tipo de conexién

Conexién por resorte

Calibre macho

A4

Clasificaciones

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141116
eCl@ss 4.1 27141116
eCl@ss 5.0 27141116
eCl@ss 5.1 27141116
eCl@ss 6.0 27141116
eCl@ss 7.0 27141116
eCl@ss 8.0 27141116
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Clasificaciones

ECPH(ENIX

ETIM
ETIM 2.0 EC000899
ETIM 3.0 EC000899
ETIM 4.0 EC000899
ETIM 5.0 EC000899
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GL / RS / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Homologaciones solicitadas

Detalles de homologaciones

CSA @

B Cc
mm?AWG/kcmil 28-10 28-10
Corriente nominal IN 10 A 10 A
Tension nominal UN 300 V 300V
UL Recognized ﬂ.

B Cc
mmzAWG/kcmil 28-10 28-10
Corriente nominal IN 30A 30A
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Homologaciones

ECPH(ENIX

Tensién nominal UN

300V

300V

cUL Recognized cﬁ

mm>?AWG/kemil 28-10
Corriente nominal IN 30A
Tensién nominal UN 300V

|GL

|RS

| EAC

cULus Recognized e“us

Accesorios

Accesorios

Clavija de pruebas
Clavija de pruebas - MPS-MT - 0201744
Y

/’/

/4

Clavija de pruebas, Color: plata

Clavija de pruebas - PS-6 - 3030996

Clavija de pruebas, Color: rojo
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Accesorios

Clavija de pruebas - PS-6/2,3MM RD - 3038736

Clavija de pruebas, Color: rojo

B

EEHIENIX

Conector hembra de pruebas

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX BU - 3032729

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 8,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX OG - 3034455

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 8,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX YE - 3032745

-

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 8,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX RD - 3032732

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 8,2 mm
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Accesorios

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX GN - 3032758

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 8,2 mm

EEHIENIX

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX BK - 3032774

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 8,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX GY - 3032790

| . Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 8,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX VT - 3032761

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 8,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX BN - 3032787

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 8,2 mm
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Accesorios

Adaptador de prueba - PAIS-4-FIX GY - 3032791

Adaptador de prueba, Color: gris

Adaptador de prueba - PAIS-4-FIX BK - 3032792

Adaptador de prueba, Color: negro

Adaptador de prueba - PAIS-4-FIX RD - 3032793

Adaptador de prueba, Color: rojo

Documentacion

Material de montaje - ST-IL - 3039900

Etiquetas adhesivas de operacion para el borne ST

Herramientas para atornillar

Destornillador - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

! Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamafo: 0,6 x 3,5 x 100 mm,
empuinadura de 2 componentes, con proteccion anti desenrollado

¢

Manguito aislante
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Accesorios

Casquillo aislante - MPS-IH WH - 0201663
il
-' Casquillo aislante, Color: blanco
‘-
—

i

f

-]

mlc’alﬁﬂlx

Casquillo aislante - MPS-IH RD - 0201676

Casquillo aislante, Color: rojo

Hig,

l
f

Casquillo aislante - MPS-IH BU - 0201689

Casquillo aislante, Color: azul

iy,

[
f

Casquillo aislante - MPS-IH YE - 0201692

Casquillo aislante, Color: amarillo

lig,

[
f

Casquillo aislante - MPS-IH GN - 0201702

Casquillo aislante, Color: verde

S—
—
—
=

el

f

-]
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495
Accesorios

Casquillo aislante - MPS-IH GY - 0201728

Casquillo aislante, Color: gris

—
7
—
-_—

i —

— =

Casquillo aislante - MPS-IH BK - 0201731

Casquillo aislante, Color: negro

—
7
—
-—

el ey
=

Casquillo aislante - ISH 4/0,5 - 3002885

Casquillo aislante, Color: gris

Casquillo aislante - ISH 4/1,0 - 3002898

Casquillo aislante, Color: negro

Marcador de bornes rotulado

Tira Zack - ZB 8 CUS - 0825011

/// Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado segun las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura
el

para indice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util: 10,5 x 8,15 mm
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495
Accesorios

Marcador para bornes - UC-TM 8 CUS - 0824597

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado segun las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util: 7,6 x 10,5 mm

Marcador para bornes - UCT-TM 8 CUS - 0829616

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado segun las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util: 7,6 x 10,5 mm

Tira Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

i Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulacion longitudinal: NUmeros correlativos de 1-10,
I_,///// 11-20 etc. hasta 491-500, Tipo de montaje: Encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 8,2 mm,

////'/' Superficie dtil: 10,5 x 8,15 mm

Tira Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

P Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulacion transversal: Numeros correlativos de 1-10, 11-20
I_,///// etc. hasta 91-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util:

Marcador para bornes - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

P Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N,
I_///// PE, Tipo de montaje: Encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util: 10,5 x 8,15
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495
Accesorios

Tira Zack plana - ZBF 8 CUS - 0825030

Tira Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado segun las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en
ranura para indice plana, para ancho de borne: 8 mm, Superficie util: 5,15 x 8,15 mm

Tira Zack plana - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

Tira Zack plana, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulacién longitudinal: Nimeros correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta
i 101-110, Tipo de montaje: Encajar en ranura para indice plana, para ancho de borne: 8 mm, Superficie util: 5,15 x
gk 8,15 mm

Marcador para bornes - UC-TMF 8 CUS - 0824654

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado segun las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para indice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util: 7,6 x 5,1 mm

Marcador para bornes - UCT-TMF 8 CUS - 0829672

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado segun las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para indice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util: 7,4 x 4,7 mm

Marcador de bornes sin rotular

Tira Zack - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

rd /’
/‘/ Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: Plotter, Tipo de montaje: Encajar en ranura para indice alta, para
i /_j ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util: 10,5 x 8,15 mm
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495
Accesorios

Marcador para bornes - UC-TM 8 - 0818072

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Tipo
de montaje: Encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util: 7,6 x 10,5 mm

Marcador para bornes - UCT-TM 8 - 0828740

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 8,2
mm, Superficie util: 7,6 x 10,5 mm

Tira Zack plana - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

: Tira Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: Plotter, Tipo de montaje: Encajar en ranura para indice
&, plana, para ancho de borne: 8 mm, Superficie util: 5,15 x 8,15 mm

Marcador para bornes - UC-TMF 8 - 0818137

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Tipo
de montaje: Encajar en ranura para indice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie util: 7,6 x 5,1 mm

Marcador para bornes - UCT-TMF 8 - 0828748

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para indice plana, para ancho de borne:
8,2 mm, Superficie util: 7,4 x 4,7 mm

Placa separadora
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Accesorios

Tabique distanciador - DP PS-6 - 3036738

Tabique distanciador, Longitud: 22,4 mm, Anchura: 6,2 mm, Altura: 29 mm, Ndmero de polos: 1, Color: rojo

Puente enchufable

Puente enchufable - FBS 2-8 - 3030284

* Puente enchufable, Longitud: 29,6 mm, Anchura: 14,7 mm, Numero de polos: 2, Color: rojo

Puente enchufable - FBS 3-8 - 3030297

# Puente enchufable, Niumero de polos: 3, Color: rojo

Puente enchufable - FBS 4-8 - 3030307

w Puente enchufable, Niumero de polos: 4, Color: rojo

Puente enchufable - FBS 5-8 - 3030310

M Puente enchufable, Numero de polos: 5, Color: rojo
i
L
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Accesorios

Puente enchufable - FBS 6-8 - 3032470

Puente enchufable, Numero de polos: 6, Color: rojo

[ﬂggmulx

Puente enchufable - FBS 10-8 - 3030323

Puente enchufable, Numero de polos: 10, Color: rojo

Puente enchufable - FBSRH 2-8 - 3033802

Puente enchufable, Numero de polos: 2, Color: rojo

Puente enchufable - FBSRH 3-8 - 3033803

Puente enchufable, Numero de polos: 3, Color: rojo

Puente enchufable - FBSRH 4-8 - 3033804

Puente enchufable, Numero de polos: 4, Color: rojo
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Accesorios

Puente enchufable - FBSR 2-6 - 3033715

M Puente enchufable, Numero de polos: 2, Color: rojo

[ﬂggmulx

Puente enchufable - FBSR 3-6 - 3001594

M Puente enchufable, Numero de polos: 3, Color: rojo

Puente enchufable - FBSR 4-6 - 3001595

M Puente enchufable, Numero de polos: 4, Color: rojo

Puente enchufable - FBSR 5-6 - 3001596

M Puente enchufable, Numero de polos: 5, Color: rojo

Puente enchufable - FBSR 10-6 - 3033716

M Puente enchufable, Niumero de polos: 10, Color: rojo
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Borne de carril para fusible - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Accesorios

Puente enchufable - FBS 2-8 CT - 3033830

* Puente enchufable, Longitud: 29,6 mm, Anchura: 14,7 mm, Numero de polos: 2, Color: naranja

Puente enchufable - FBS 3-8 CT - 3033831

# Puente enchufable, Numero de polos: 3, Color: naranja

Puente enchufable - FBS 4-8 CT - 3033832

m Puente enchufable, Numero de polos: 4, Color: naranja

Puente enchufable - FBS 10-8 CT - 3033833

m Puente enchufable, Numero de polos: 10, Color: naranja

Dibujos

Esquema de cableado

o e

N
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