
Portalampade e portastarter per lampade fluorescenti - Ambiente asciutto

G13 Portalampade ad anello

26.424.1001

Colore Imb. Peso Codice

bianco 500 4 g 26.424.1001.50

Approvazione: in aggiunta cULus (660W /
600V)

senza fissaggio

Corpo: PC

• Questo portalampada senza perni di arresto
  serve soltanto come elemento di
  collegamento elettrico. Esso viene impiegato
  nei casi in cui è previsto il sostegno della
  lampada  tramite dei clip o altro.Il
  portalampada viene collegato direttamente
  allo zoccolo della lampada. 
• Fori aggiuntivi per il fissaggio di un
  portastarter 26.515.5317 o 26.515.5301.50
  sul retro del portalampada. 
• Per lampade con diametro ø 26 mm

18 AWG
0,5 - 1,0 mm²
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