Akku-Nietzange LXT

18V » 6,4 mm = 20 kN * 30 mm

Ein biirstenloses Hochleistungswerkzeug fiir Nieten bis zu 6,4 mm

Ein kabellose Nietzange fiir 4,8 bis 6,4 mm Nieten. Das Werkzeug ist speziell flr

industrielle Anwendungen konzipiert und liefert eine hohe Zugkraft von 20kN bei
einer Hubldnge von 30mm. Das Werkzeug ist leistungsstark und dennoch einfach zu

bedienen.
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Produktbeschreibung: Eigenschaften

Lieferung ohne Akku und Ladegerat. Biirstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und kompaktere Bauy

Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
Durchsichtiges Reservoir zur Kontrolle der verarbeiteten Dornen
Randnahes Arbeiten durch kleine Gehdusebauform. Kieinster Abstand 26 mm

Durch mechanischen Halter ist das Fihren der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
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Mit leuchtstarker Doppel-LED

KOMPATIBLE AKKUS & LADEGERATE
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197254-9 197599-5 197265-4 197280-8 197422-4

Akku BL1820B, Li-lon, 18V, Akku BL18: 18V, Akku BL1840 Akku BL 18V, Akku BL18 18V
.0 Ah 3,0 Ah 4,0Ah 5,0 Ah 6,0 Ah

195584-2 196933-6 198720-9

Multi-Sck
8V DG18RE, Li-lon,

Doppel-Schnellla
DC18RD, Li-lon




