10-095 CUTTER

INTERLOCK 9 MM.

10-018 CUTTER
INTERLOCK
18 MM.

10-425
CUTTER
25 MM.

10-280
CUTTER AUTO-
BLOCCANTE
18 MM.

10-380
CUTTER
AUTOBLOCC.
+ CARTUCCIA

10-480
CUTTER
AUTOBLOCC.
DYNAGRIP

10-409
CUTTER

MPO9
DYNAGRIP

10-418
CUTTER
MPO18
DYNAGRIP

10-220
CUTTER
DYNAGRIP
DECORATORI

10-150
CUTTER
IN NYLON
SM9

10-151
CUTTER
IN NYLON
SM18

10-127
COLTELLO

PER RIFINITURE
TITAN SK

10-590
COLTELLO
IN METALLO

10-598
COLTELLO A
SERRAMANICO

10-601
COLTELLO
MULTIUSO

10-401
TAGLIABALSA
ALLUMINIO

10-402
TAGLIABALSA
ALLUMINIO
GRANDE

e

TABELLA COMPATIBILITA
CUTTERS e LAME
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STANLEY |

UTENSILERIA MANUALE

LAME SPECIALI

CUTTER CON LAMA 25 MM.

Per coltello 10-199. Spessore: 0,9 mm.

Corpo in materiale sintetico bi-material Dynagrip™ per un’ottima
presa. Telaio in acciaio antiruggine. Rotella bloccalama. Monta
lame da 25 mm, con spessore 0,7 mm, 7 elementi a spezzare.

OVITA—
‘_\["’:

Descrizione T Prezze |
0-15-276 | Per legno 12
0-15-277 | Per metallo 12

CUTTER INTERLOCK 9

Corpo in metallo sagomato.

Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.
Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi

Descrizione D L | Prezo LA
0-10-095 | 135 mm. X |12 | |
CUTTER INTERLOCK 18

Corpo metallico sagomato
Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.
Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi

Descrizione CTE [ Prezze |
0-10-425 | Cutter con lama 25 mm. X|6
1-10-425 | Cutter con lama 25 mm. 6

CUTTER AUTOBLOCCANTE 18 MM.

Corpo in Abs con telaio in acciaio antiruggine

Cursore a scorrimento morbido con “click” sonoro
Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza
Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi

Ve v
———
““ ,
Descrizione B g Prezzo | I 1) NN
|
0-10-280 | 175 mm. X |12 '
1-10-280 | 175 mm. 12

CUTTER AUTOBLOCCANTE 18 MM.

Come modello precedente, con cartuccia contenente 6 lame

Descrizione 7| Peezze | Descrizione 7| Prezee |
0-10-018 | 165 mm. X |12 | 840 |a53560100186 | | 0-10-380 | 168 mm. X |12 | 710 | ases6010300s
1-10-018 | Interlock in espositore da banco 12| 800 | 35361100185 | | 1-10-380 | 168 mm. 12| 680 | 35356110303
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CUTTER AUTOBLOCCANTE DYNAGRIP 18 MM.

Corpo in Abs con telaio in acciaio antiruggine

Impugnatura bi-material

Cartuccia contenente 6 lame e rotella bloccalama in punta
Cursore a scorrimento morbido con “click” sonoro
Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza
Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi

e
iy, 1
"*_—_E‘_I'-. 4

CUTTER DYNAGRIP PER DECORATORI - 18 MM.

Come modello precedente, con estremita metallica per rifilare la
tappezzeria

Descrizione &Pz (I
0-10-480 | 173 mm. 6

1-10-480 | 173 mm. 6

CUTTER MP09 DYNAGRIP

Corpo in neoprene zigrinato antiscivolo e design ergonomico
Telaio in acciaio

Rotella bloccalama che lavora anche come cursore

Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi

Descrizione G| Preze | Jmpm,
0-10-220 | 165 mm. 6 |
CUTTER SM9
Corpo in ABS.

Bloccalama a dentatura obliqua.
Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi

Descrizione G| Prezzo | T
P P
Descrzione 4| e | s o
0-10-409 | 135 mm. 12 | 1-10-150 | 130 mm. 24
1-10-409 | 135 mm. 12 2-10-150 | Confezione 3 pz. 12
CUTTER MP018 DYNAGRIP CUTTER SM18

Come modello precedente.
Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi

Come modello precedente.
Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi

Descrizione Q Prezzo | 111NN Descrizione g Prezzo I 100N
| |

0-10-18 | 165 mm. 12 ' 0-10-151 | 160 mm. 12 '

1-10-418 | 165 mm. 12 1-10-151 | 160 mm. 2%
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LAME IN DISPENSER PER CUTTERS LAMA DIRITTA AD AFFILATURA ACUTA

Larghezza mm. 9 - spessore mm. 0,43 - 12 elementi a spezzare Per materiali plastici e filati. Affilatura eccezionale.
Acciaio ad alto tenore di carbonio

| E———
4

. Prezzo
Confezionamento B Q cgl:'f€ IN“"’IH”|||H|||||"|||||
0-11-221 | 3 pz. X |10 '
1-11-221 | 50 pz. 1
Prezzo
. e
D | Confezionamento || casre | W SARA AD ANGOLO MOLTO ACUTO
e —
[
0-11-300 | 10 pz. X |10 Medesime caratteristiche del modello precedente.
1-11-300 | 100 pz. in dispenser (10x10) 1

LAME IN DISPENSER PER CUTTERS

Larghezza mm. 18 - spessore mm. 0,55 - 8 elementi a spezzare

Confezionamento D g :E%: |||||||||\||||||H||!|!|||||||
0-11-113 | 3 pz. X 110 3253560111137
|- S
\ LAMA CURVA PER SAGOMARE

Medesime caratteristiche del modello precedente.

(

o
. rezzo - e
Gontzionamento 14| Teere | mminmy
0-11-301 | 10 pz. X |10
1-11-301 | 100 pz. in dispenser (10x10) 1 i Prezzo
\SZID | Conf t ]
3-11-301 | 50 pz. in astuccio 1 =Ead | Bonlezionamento & cder VNI
0-11-219 | 8 pz. spess. maggiorato in dispenser [ X | 10 1-11-115 | 50 pz. X |10
—
LAMA A SPEZZARE DA 25 MM. LAMA PER TAGLIABALSA AD ANGOLO ACUTO

Per cutter cod. 10-425. Larghezza mm. 25. Spessore mm. 0,7. Acciaio ad alta tenuta di carbonio. Affilatura eccezionale.
7 elementi a spezzare.

. Prezzo . Prezzo
Confezionamento D 4 Jper_ I||\||\||||||||||||||\||||||||| Confezionamento D 4 . *.91'8’% (N A
0-11-325 | 10 pz in astuccio X |10 ' 0-11-411 | 3 pz. x [10] '

1-11-325 | 20 pz. 10 211411 | 1.000 pz. 1
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