
KERN SU130.
Professionelles Schallpegelmessgerät, Klasse II

Sistema di misurazione

Campo di misurazione [Max]: 130 db

Divisione [d]: 0,100 db

Precisione (di [Max]): 3 %

UnitÃ di misura: dB

Funzioni

Funzione peak: si

Funzione valore limite: si

Condizioni ambientali

Temperatura d’impiego massima: 40 OC

Temperatura d’impiego minima: -10 OC

Categoria

Categoria: Strumenti di misura del
livello sonoro

Product Group: Strumento di misura del
livello sonoro

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA): 250 x 210 x 53 mm

Peso lordo: 770 g

Peso netto: 170 g

Spedizione: 24 h

Tipo della spedizione: Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxA): 236 x 63 x 26 mm

Materiale dell’alloggiamento: Plastica
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