Conexiones roscadas de acero inoxidable

CARACTERISTICA
S

Acero inoxidable
316

Conexion 150 lbs

Conexiones hembra
BSP y macho BST

Varios tamanos
disponibles

angulo de 90 grados

Codo circular de 90° de acero
inoxidable RS Pro 1/4in R(T X
1/4in R(T) macho

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Conexiones roscadas de acero inoxidable

Descripcién del

RS Pro presenta una serie de racores roscados de acero inoxidable adecuados para aplicaciones
que requieren una conexion de tubo segura y fiable. Muy utilizado en la industria de fontaneria, el
agua y el gas fluirdn en una construccion herméticamente sellada. Estos racores acodados de 90
grados estan fabricados de acero inoxidable 316 durable para garantizar una conexién simple y
segura para el trabajo de tuberias y mangueras. Todos los modelos son muy fiables y de excelente

calidad.

Especificaciones

Conexion 1
Conexioén 2

Forma

Tipo de conexidn
Direccién de montaje
Tamafio deroscal
Tamafio derosca 2
Género de conexiéon 1
Sexo de conexién 2
Estandar de rosca 1
Estandar de rosca 2
Material

Aplicacién

Hembra G de 1/4 pulg
Macho R de 1/4 pulg
Circular

Codo

90 °

1/4in

1/4in

Hembra

Macho

G

R

Acero inoxidable 304 / 316

En toda la casa (bafio, cocina, etc.) cualquier edificio
con agua corriente, calefaccion o gas; redes de
alcantarillado y metro; barcos y barcos; motores de
automoviles
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