Produktdatenblatt

Technische Daten

ZB5RTAG

XB5 Sender, @22mm Betatigungselement aus

Kunststoff, Tastenschild blau

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie Harmony XB5
Produkt oder Komponententyp Funksender ohne Batterie
Kurzbezeichnung des Geréts XB5R
Blendenmaterial Kunststoff
Haltekragenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 22 mm
Ubertragungsfrequenz 2405 MHz
Emissionsklasse 5M00G7W
Antennentyp Ungerichtet
Zusatzmerkmale

Form des Signaleinheitkopfes Rund

Profil Betatigungselement Buindig blau

Max. Leistungsaufnahme in W 1 mwW

Anzahl von Kanélen 1
Modulationstechnik 0-QPSK
Bandbreite 5 MHz
Antennenverstarkung 0 dBi

Einbautiefe 42 mm
CAD-Gesamththe 41.5 mm
CAD-Gesamtbreite 30 mm
CAD-Gesamttiefe 43 mm
Produktgewicht 0,045 kg
Betriebsweg 4.3 mm Gesamtweg
Betatigungskraft 25 N Schlieten/Offnen, wechselnder elektrischer Zustand

Mechanische Festigkeit

Fallbestandigkeit (Teststufe: 1000 mm) entspricht EN/IEC 60068-2-32

Normen

EN/IEC 60947-1
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14

Funkvereinbarung RSS
SRRC
ICASA
ANATEL
ARIB T66
FCC

Kommunikationsprotokoll Zigbee (griine Energie) bei 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4

Maximaler Schaltabstand 100 m im freien Feld
25 m Sender in einem Kunststoffgehduse Typ XAL D und Empfénger in einem Metallgehduse
300 m Sender in GehduseTyp XAL D, Empf. in Metallgeh. + Verwendung einer Relaisantenne

Erfassungszeit 2ms
Reaktionszeit <2ms
Emissionsleistung 3 mwW
Befestigung Feststellmutterunter Schraubenkopf Empfohlenes Drehmoment: 2-2,4 N,m
Stationsname XALD 1-5 Ausschnitte
XALK 2-5 Ausschnitte
Code fiir den elektrischen Aufbau PW1
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-55 °C
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 70 °C ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP65 auf Vorderseite entspricht IEC 60529

IP30 auf Ruckseite entspricht IEC 60529
IP65 auf Vorderseite entspricht UL Typ 12

Schutzart (IK) IKO3 entspricht IEC 50102
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
StoRfestigkeit 25 gn (Dauer = 6 ms) fur 6000 St6Re entspricht IEC 60068-2-27

30 gn (Dauer = 18 ms) fiir Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) fiir Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27

Vibrationsfestigkeit +/- 10 mm (f = 2-11 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
5 gn (f = 11-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Elektromagnetische Vertraglichkeit Storfestigkeit fir Industrieumgebungen

Abgestrahlte Emission

Elektrische Entladungsfestigkeitspriifung (Teststufe: 8 kV - in Umgebungsluft (in isolierteilen
Bereichen))

Elektrische Entladungsfestigkeitspriifung (Teststufe: 6 kV - bei Kontakt (bei Metallteilen))
Suszeptibilitat gegen elektromagnetische Felder (Teststufe: 10 V/m - 80...2000 MHz)

Suszeptibilitat gegen elektromagnetische Felder (Teststufe: 3 V/m - 80-2700 MHz, Abstand = 20 m)

Produktzertifizierungen CcCC
CSA
C-Tick
GOST
uL
BT 2006/95/EC

Richtlinien 2004/108/EG - elektromagnetische Vertraglichkeit
1999/5/EC - Richtlinie R&TTE

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit Green-Premium-Produkt

ROHS Konform
IfSChneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verflgbar
@Produktumweltprofil

Entsorgungshinweise Verfligbar

2 Schneider


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61759996&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61759996&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP101106EN

Iii_"Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewahrleistung

Periode 18 Monate
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http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI110301EN

