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Thermomètre infrarouge de 
RS Pro, température 

maximale +380 °C, +716 °F, 
±1 %, centigrade, 

Fahrenheit 
RS code commande : 136-7890 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Fonction de détection 
rapide Rapid 
 

• Double visée laser 

• Fonction automatique 
de retenue des 
données 

• Ecran d'affichage 
négatif 

• Surface plate unique 

• Mesures précises 
sans contact 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le RS820 de RS PRO est un thermomètre IR facile à utiliser (parfois appelés thermomètres laser 
ou thermomètres sans contact) qui capte la radiation thermique émise par un objet lorsque 
l'utilisation d'une sonde n'est pas appropriée. Ils permettent de prendre des mesures de 
température précises, fournissent la détection rapide avec un laser double et sont dotés d'un 
rapport ponctuel de 12:1. Un affichage à digits négatif lumineux fournit des relevés clairs. Lors de 
la lecture de la température de surface, le thermomètre sans contact est doté d'une large plage de 
températures de -50 à 380 °C avec une précision de ±1 % du relevé.  
 
. 

 

 

Numéro de modèle RS-820 
Plage de températures -50 (C À 380 (C (-58 (2 À 716 (2 ) 

Meilleure précision 
±1 °C ou ±1 % du relevé 
±2,5 °C (4,5 °F) @ 50 à 20 °C (-58 à 68 °F) 
±1 % ±1 °C (1,8 °F) @ 20 à 380 °C (68 à 716 °F) 

Type d'affichage LCD rétroéclairé 
Rapport de distance au point 12:1 
Temps de réponse 150ms 
Réponse spectrale 8 à 14 um 
Émissivité Fixe à 0,95 
Résolution d'affichage 0,1 °C (0,1 °F) 
Répétabilité (% de la lecture) ±1°C(1.8°F) 
Echelle de température Centigrade/Fahrenheit 
Indication de batterie faible Oui  
Indication de dépassement de plage Oui  
Mise hors tension automatique Oui 

Applications Préparation des aliments/inspections de sécurité et 
d'incendie/moulage en plastique 

Disponibilité de l'étalonnage Oui 
 

 

 

 

Batterie incluse Oui  
Type de pile 9 V 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications 
 

Caractéristiques 
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Dimensions 131 mm x 96 mm x 35 mm 
Longueur 35mm 
Largeur 96mm 
Hauteur 131mm 
Poids 220g 

 
 

 

Température d'utilisation 0 à 50 °C.  
Température de stockage -10 à 60 °C. 
Humidité de fonctionnement 10 à 90 % HR 

 

 

 

 

 

Conformité/certifications EN61340 
Les déclarations Certificat de conformité RoHS 

 
 

 
 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications 
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