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Torche LED RS Pro - 
rechargeable 250 lm, 440 lm  

RS code commande : 176-6030             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Corps de la lampe 
torche à tirer pour 
révéler la lumière de 
travail à LED COB  

• Commande de 
dévers de projecteur 

•  Couvercle de 
charge USB 
caoutchouté  

• Commutateur de 
fonctionnement 
caoutchouté 

•  Aimant puissant 
dans la base 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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RS Pro propose une lampe de poche et une lampe de travail de 2 en 1 440 lumens de haute qualité 
et d'excellent rapport qualité/prix. Fabriquée en aluminium noir haut de gamme, avec une LED Cree 
XPG2 440 lumens pour la torche et une LED COB 250 lumens pour la lampe de travail, cette lampe 
de poche 2 en 1 est une solution essentielle pour les utilisations quotidiennes. 

 

 

 

 

Type de torche  Lampe de poche 

Type de lampe LED  

Luminosité 250 lm   

Gamme 236m   

Type de faisceau Focalisé  

Modes de commutation 
Lampe torche haute marche/arrêt/lampe de travail haute 
puissance allumée / Arrêt 

Couleur de la lumière  Blanc ; rouge 

Couleur Noir 

Matériau du boîtier Aluminium 

Anticorrosif   Non  

Zone dangereuse   Non 

Applications 
Entretien automobile, soins de santé, bricolage à 
domicile et camping 

 

 

  

Paramètres 
TORCH Cree 

XPG2 

Lampe DE 
TRAVAIL à 
LED COB 

Lampe DE 
TRAVAIL 

ROUGE COB 

Sortie lumineuse 440lm 250 lm 40lm 

Durée d'exécution 3 heures 4,5 heures 4,5 heures 

Distance du faisceau        100m 20m 20m 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Caractéristiques des 

modes 
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Rechargeable Oui 

Batteries.   Batterie Li-ion rechargeable 3,7 V 2 000 mAh 

Indicateur de batterie  Non  

Type de commutateur   Commutateur de fonctionnement caoutchouté 

 

     

 

Longueur 
174 mm lorsqu'il n'est pas étendu, 27 mm lorsqu'il est 
étendu  

Largeur  35mm 

Diamètre de tête 44mm   

Poids (avec piles)    367g   

       

 

 

Indice IP  IP44 

 

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS                       

Normes Met   Norme ANSI FL1 

       

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications 

électriques 

Catégorie de protection 
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