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Vorverdrahtete S PRO-

Steckverbinder, 5 Kontakte, 
M12-Frontplattenmontage, 

IP67 
RS Best.-Nr. 877-1154             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• IP67 
 

• O-Ring aus Neopren 
 

• Kontaktträger Nylon 
66 
 

• PG9-Klemmmutter 
 

• Vorverdrahtet mit 
teilweise 
abisoliertem 100-, 
200-, 300- oder 400-
mm-Kabel 
 

• Gerade Stecker und 
Buchsen 
 

• 4-, 5-, 8- und 12-
polige 
Ausführungen 

MERKMALE 
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Eine Auswahl von M12-Rundsteckverbindern von RS PRO für die Frontplattenmontage. Die Sensor-
Steckverbinder verfügen über eine M12-Gewindeschnittstelle und eine A-Codierung nach 
Industriestandard, die ein Fehlstecken verhindert. Dur die praktische Vorverdrahtung mit teilweise 
abisolierten Drähten ist die Serie von RS PRO einfach in jede Automatisierungs- oder 
Sensoranwendung zu integrieren. Mit der Schutzart IP67 sind die Einbausteckverbinder von RS PRO 
ideal für raue Umgebungen geeignet, die eine robustere Verbindungslösung erfordern.  

 

 

 

Anzahl der Kontakte 5 

Gehäusematerial Nickel 

Kontaktwerkstoff Kupferfett 

Kontaktbeschichtung Gold 

Polformat 5 

Kontaktgeschlechtertyp Stecker 

Steckausführung Mit Gewinde 

Gehäuseausrichtung Gerade 

Kontaktträger Nylon 66 

O-Ring Neopren 

Anwendung Messtechnik, Prozesssteuerung, Robotik, Montagelinien, 
Fabrikautomation, industrielle Automatisierung 

 

 

 

Stecker/Buchse Stecker 

Nennstrom 4.0A 

Nennspannung 60.0 V 

Isolationswiderstand >= 100MΩ 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Steckverbindergröße M12 

Anschlussmethode Vorverdrahtet 

Montageart Tafelmontage 

Klemmmutter PG9 

Kabellänge 200 mm 

Querschnitt des Drahtes 0.34 sq.mm 

  

   

 

Betriebstemperatur -25 0 C bis 75 0 C 

 

 

 

IP-Schutzart IP67 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

    

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Schutzkategorie 
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