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Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 081640.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 081640.

JMWH-‘I
Temperatursicharungen 24,00
Thermal links
Typ(en) / Type(s):
SFxxxE; SFxxxE1
Typ(en) SF70E; SF76E; SFE1E; SF86E 48,00
Type(s)
SF70E1; SF76E1; SFO1E1; SF96E1
Bemessungsschalttemperatur 73°C; 77°C; 84°C; 99°C
Rated functioning temperature
Oauerbetriebstemperatur 45°C; 51°C; 66°C; 71°C
holding tempersture
Maximale Grenztemperatur 150°C; 150°C; 150°C; 150°C
Maximum lemperaturs limit
Typ(en) SF108E; SF119E; SF128E; SF138E 48,00
Type(s)
SF109E1; SF118E1; SF129E1; SF139E1
Bemessungsschalttemparatur 113°C; 121°C; 133°C; 142°C
Rated functioning temperature
Dauerbetciebstemperatur 84°C: 984°C; 104°C; 114°C
hoiding temparature
Maximale Granztemperatur 150°C; 150°C: 159°C; 158°C
Maximum tempersture limit
Fonsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3
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NEC SCHQTT Companents Corporation, 3-1 Nichiden Minakuchi-Cho
KOKA-GUN, SHIGA 528-0034, Japan
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Typ(en)
Type(s)

8emessungsschalttemperatur
Rated functioning temperature

Dauerbetriebstemperatur
holding temperature

Maximale Grenztemperatur
Maximum tamperature limit

Typ{en)
Type(s)

Bemessungsschaltiemperatur
Rated functicning temperature

Daverbetriebstemperatur
holding temperature

Maximale Grenztemperatur
Maximum temperature limit

Bemessungsspannung
Rated voltsge

Bemessungsstrom
Rated current

Forisezung siehe Blatt 4 /
continued an page 4

SF152E; SF169E; SF188E; SF214E; SF226E
SF152E1; SF189E1; SF188E1; SF214E1; SF228E1

187°C; 172°C; 192°C; 216°C; 227°C

127°C; 144°C; 164°C; 200°C; 200°C

172°C; 189°C; 300°C; 350°C; 300°C

SF240E
SF240E1

240°C

200°C

350°C

AC 250V

10A
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