Koaxialadapter ‘E]

MERKMALE

| Gerader 50-Q-HF-Adapter,
o0 o SMA-Buchse auf SMA-
Buchse, 18 GHz

Vergoldetes
Messinggehause

Koaxialkabeltyp

Gehause aus Gold,
Nickel und
passiviertem
Edelstahl in dieser
Adapterserie

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Koaxialadapter

Produktbeschreibung

Diese Koaxial-Adapter von RS Pro sind eine Reihe von hochwertigen und kostengtnstigen
Koaxialadaptern, die eine effektive Methode zum Verbinden von Koaxialkabelkomponenten tber
eine Tafelmontageverbindung bieten. Diese Steckverbinder werden aus Industriestandard-
Komponenten hergestellt und werden am haufigsten fur den Anschluss von Radio- und

Fernsehgeraten verwendet.

Allgemeine

Adaptertyp

Adapter Typ A
Adapter Typ B
Geschlecht A
Geschlecht B
Gehdauseausrichtung
Kontaktbeschichtung
Gehausebeschichtung
Kontaktwerkstoff
Isoliermaterial
Gehausematerial
Scheibenwerkstoff
Mittenkontaktmaterial
Gehauseoberflache
Scheibenoberflache
Oberflache mit Mittenkontakt

Anwendung

SMA-Jack auf SMA-Jack
SMA

SMA

Buchse

Buchse

Gerade

Gold

Gold

Beryllium Copper
PTFE

Messing

Messing

Beryllium Copper
Gold 50 p Zoll min
Gold 50 p Zoll min
Gold 50 p Zoll min

Prif- und Messgerate, Kommunikationssysteme, GPS-
Gerate, Antennen, WLAN-Geréate
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Elektrische Spezifikationen

Impedanz 50 Q
Betriebsfrequenz 18GHz
Nennspannung 500V
VSWR Max. 1,3

Mechanische

Lange 22.3 mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur -65 °C bis +165 °C.

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
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