
Fiche produit
Caractéristiques

NSYS3D7525P
Spacial S3D - H700xL500xP250 + châssis
plein

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme Spacial
Nom du produit Spacial S3D
Fonction de l’appareil Polyvalent
Fonction produit Enveloppe compact
Hauteur nominale-
 de l'enveloppe

700 mm

Largeur nominale-
 de l'enveloppe

500 mm

Profondeur nominale-
 de l'enveloppe

250 mm

Type de porte Pleine
Type de châssis plein Pleine
Type de plaque-
 passe-câbles

Standard

Type d’accessoire d'ins-
tallation

Montage mural

Composition de l'appa-
reil

Corps 1
 Châssis plein 1
 Porte avec serrure 1
 Plaque passe-câbles 1

Complémentaires
Particularité de variante Corps pièce unique

 Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre de portes 1 face avant
Ouverture de porte Réversible 120 °
Type de verrou Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité Avant
Pièces amovibles Porte par charnières

 Plaque passe-câbles par vis
 Platine de montage par l'élément de fixation

Matière Acier galvanisé pour platine de montage
 Acier pour enveloppe

Finition de surface Poudre époxy-polyester enveloppe
Couleur Gris RAL 7035 enveloppe :
Normes IEC 62208
Certifications du produit GL

 UL
 BV
 DNV
 LR
CUL

Environnement
Degré de protection IP IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK IK10 se conformer à IEC 62262
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  0940  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Dé-

claration de conformité Schneider Electric
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques Profil environnemental produit

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10176564&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10176564&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=2596166
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=1522177745

